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Obrazek vyrobku

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim zafi-
zenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit v
propojeném stavu a méfeni Ize provést snadno.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prislusenstvi, Adaptér zkousecky, 9 A
Cislo objednavky 1609060000

Typ ZTA 2 ZDU4

GTIN (EAN) 4008190466220

Mnozstvi 25 items

Datum vytvoreni 09.12.2025 05:57:46 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 73.1Tmm Hloubka (v palcich) 2.8779 inch

Vyska 31.5 mm Vyska (v palcich) 1.2402 inch

Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch

Cista hmotnost 759

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C

Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Specifikace systému

Verze Pro svorky Pocet potenciall 1

Pocet Grovni 1 Pocet svérnych bod( na Uroven 1

Udaje materialu

Zakladni material Polyamid 66 Barevny cerna

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi technicka data

S pripinacimi koliky Ne Navod k instalaci Pfima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 1.5 mm?2 Jmenovité napéti 250V

Jmenovité DC napéti 260V Jmenovity proud 9A

Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mQ Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.56 W
60947-7-x

Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 6.00 mm Vyskas TS 35 103.5 mm

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.3 Nm

Utahovaci moment, min. 0.3 Nm Délka odizolovani 6 mm

Typ pfipojeni Zasuvné pripojeni Plug-in Pocet pfipojeni 1

Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
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Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 1.5 mm?2

min.

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 0.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 1.5 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?

min.

Vseobecné

Pocet pdlu 1 Navod k instalaci Pfima montaz

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002555 ETIM 9.0 EC002555

ETIM 10.0 EC002555 ECLASS 14.0 27-25-03-04

ECLASS 15.0 27-25-03-04
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