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Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi bez-
pecnost pro ¢lovéka a stroj. Pouzivaji se tam, kde musi byt
v aplikaci oznaceno vnéjsi napéti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Kryt

Cislo objednavky 1609080000
Typ ZAD 2/4

GTIN (EAN) 4008190263317
Mnozstvi 20 items

Creation date 18.02.2026 02:10:04 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 11.86 mm Hloubka (v palcich) 0.4669 inch
Vyska 24.3 mm Vyska (v palcich) 0.9567 inch
Sitka 8.94 mm Sitka (v palcich) 0.352 inch
Cista hmotnost 0.55¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C..75°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Ize zapojit

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ upevnéni Zapojeno Navod k instalaci Pfima montaz
Rozmeéry

Rozte¢ v mm (P) 5.10 mm

VsSeobecné

Navod k instalaci

Pfima montaz

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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