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Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodiCe a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a zahr-

nuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobfe ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k dispo-

zici v riiznych Sitkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaéeni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm
(P): 5.00 Weidmueller, Zluta

Cislo objednavky 1609801687

Typ DEK 5/5 MC NE GE
GTIN (EAN) 4008190397135
Mnozstvi 1000 items

Datum vytvoreni 11.12.2025 11:29:41 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1609801687
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 5 mm Vyska (v palcich) 0.1968 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cista hmotnost 0.09¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.001 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 4

Orientace tisku vodorovné a svisle

Sitka 5 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Zluta

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky prazdné

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Velikost pole na oznaceni 5 x5 mm

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Terminal marker

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Aplikace/vyrobce Weidmueller

Oznaceni konektori

Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01

Datum vytvoreni 11.12.2025 11:29:41 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2715590000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438510000
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Vykres
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