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Obrazek vyrobku

Pouziti redukénich objimek zjednodusuje pfipojovani
vodi¢ s mensim prafezem. Vodice Ize bezpecéné vlozit
do upinaciho bodu bez tfepeni viaken. Pouziti redukéni
objimky soustfedi vodi¢ na stifed vstupniho bodu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Z fada, Redukéni objimka

Cislo objednavky 1614300000
Typ ZRH 2.5/1 WS
GTIN (EAN) 4008190206789
Mnozstvi 1000 items

Stav objednavky

Posledni datum objed-
navky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
2026-06-30T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 25.03.2026 04:43:28 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 9.4 mm Hloubka (v palcich) 0.3701 inch
Vyska 50.05 mm Vyska (v palcich) 1.9705 inch
Sitka 5.55 mm Sitka (v palcich) 0.2185 inch
Cista hmotnost 0.12¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C..75°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Pro svorky
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Bila
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Typ upevnéni Zapojeno Navod k instalaci Pfima montaz
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Vseobecné
Navod k instalaci Pfima montaz
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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