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Obrazek vyrobku

Konektory samice se systémem pfipojeni upinacim tfme-
nem s roztec¢i 3,50 mm. Maji misto na oznaceni a lze je
kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.50 mm,
Pocet pola: 15, 180°, Pfipojeni s upinacim tfime-
nem, Upinaci rozsah, max. : 1.5 mm?2, Box

Cislo objednavky 1615910000
Typ BL 3.50/15/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190064112
MnozZstvi 30 items
Udaje vyrobku IEC: 320V /17A/0.2-1.5 mm?2
UL: 300V / 10 A/ AWG 28-AWG 14
Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni
Sp:
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 18.5 mm Hloubka (v palcich) 0.7283 inch
Vyska 13 mm Vyska (v palcich) 0.5118 inch
Sitka 59.56 mm Sitka (v palcich) 2.3425 inch
Cista hmotnost 14.32¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0,545 kg CO2 eq.
Systémové parametry
Skupina produktt OMNIMATE Signal - fada BL/SL 3,50
Typ pfipojeni P¥ipojeni v provozu
Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni s upinacim tfmenem
Rozte¢ v mm (P) 3.50 mm
Roztec v palcich (P) 0.138"
Smér vystupu vodice 180°
Pocet pola 15
L1 vmm 49.00 mm
L1 v palcich 1.929"
Pocet fad 1
MnozZstvi fady kolikt 1
Jmenovity prifez 1.5 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecéné pred dotykem prst
normy DIN VDE 57 106
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
normy DIN VDE 0470
Stupen kryti IP20, pIné nainstalované
Objemovy odpor <6 mQ
Muze byt kédovano Ano
Délka odizolovani 6 mm
Svérny Sroub M 2
Hrot Sroubovaku 04x25
Standard hrotu Sroubovéaku DIN 5264
Cykly zapojovani 25
Zasuvna sila / pol, max. 7N
Tazna sila / pdl, max. 5N
Utahovaci moment Typ kroutictho momentu Pfipojeni vodice
Informace o pouziti Utahovaci moment min. 0.2 Nm
max. 0.25 Nm
Typ krouticiho momentu Priruba Sroubu
Informace o pouziti Utahovaci moment min. 0.15 Nm
max. 0.2 Nm
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Baleni
Baleni Box Délka VPE 350.00 mm
Sitka VPE 135.00 mm Vyska VPE 26.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znaceni Standard DIN EN 61984 ¢ast 7.3.2 / 09.02 vzor prevzaty
z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test oznaceni plivodu, identifikace typu, oznaceni
schvaleni SEV, oznaceni schvaleni CSA
Vyhodnoceni k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: Nezapojeni (neni vyménitelnost) Standard DIN EN 61984, ¢ast 6.3 a6.9.1 / 09.02, DIN
IEC 60512, ¢ast 7, oddil 5 / 05.94
Test otoc¢eno o 180° s kdbdovymi prvky
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: prufez pripojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7a 9.1 / 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.45.1 / 12.99
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,2 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,2 mm?
vodice
Typ vodice a prirez pevny 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prifez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a nahodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
vodicd Pozadavek 0.2 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0,3 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez 2 x AWG 24/1
vodice
Typ vodice a prifez 2 x AWG 24/19 s
vodice vodic¢ovou koncovkou
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0.4 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/7
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.5 / 12.00
Pozadavek 25 N
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Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prifez AWG 28/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 210N
Typ vodice Typ vodice a prirez 2 x AWG 24/1
vodice
Typ vodice a prirez 2 X AWG 24/19 s
vodice vodic¢ovou koncovkou
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 240 N
Typ vodice Typ vodice a prifez HO5V-U1,5
vodice
Typ vodice a prirez HO5V-K1,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/7
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Udaje o materialu
Izolaéni material PBT Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izola¢niho materialu llla
Komparativni index sledovani (CTI) =200 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Struktura vrstev kontaktu konektoru 4...8 um Sn hot-dip tinned
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 100 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0.08 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 28
Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?
Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.6 mm?2
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.2 mm?2
46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovym limcem, DIN 1.5 mm?2
46228 pt 4, max.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?
min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 1.5 mm?2
max.
Zasunte méfi¢ v souladu s EN 60999 a 2,4 mmx 1,5 mm
xb; o
Upinatelny vodic¢ Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0.5 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporucenéa dutinka HO0,5/12 OR
na konci vodice

Délka odizolovani ‘ imen. 6 mm

Doporuc¢enéa dutinka HO0,5/6
na konci vodice
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Prlrez pfipojeni vodice

vodi¢ova koncovka

Typ zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 0.75 mm?2

Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporuc¢ena dutinka HO,75/12 W
na konci vodice

Délka odizolovani | imen. 6 mm

Doporuc¢enéa dutinka HO,75/6
na konci vodice

Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. T mm?2
vodi€ova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporucenéa dutinka H1,0/12 GE
na konci vodice

Délka odizolovani ‘ imen. 6 mm

Doporuc¢enéa dutinka H1,0/6
na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. 0.25 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporucéena dutinka HO0,25/10 HBL
na konci vodice

Délka odizolovani | jmen. 5 mm

Doporuc¢enéa dutinka HO,25/5
na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. 0.34 mm?
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporuc¢ena dutinka HO0,34/10 TK
na konci vodice

Referencéni text

Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P), Délka koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 17 A
(Tu=20 °C)
Jmenovity proud, max. pocet péli 12A Jmenovity proud, min. pocet polu 145 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet poli 10 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi Il/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V
stuperni znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV
prepéti / stupen znedisténi ll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse 100 A
prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu
Jmenovité udaje podle CSA
Institut (CSA) CSA C. osvédéeni (CSA) 154685-1318353
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V
CSA) CSA)
Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 10 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
CSA) CSA)
Prafez vodi¢e AWG, min. AWG 28 Prafez vodice AWG, max. AWG 14
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Technické udaje

Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité adaje podle UL 1059
Institut (UR) UR C. osvédéeni (UR) E60693
Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / 300 V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 10 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)
Prarez vodice, AWG, min. AWG 28 Prarez vodice, AWG, max. AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Dilezita poznamka
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi

standardy a normami a spliiuji zaji$téné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na poZadani.

Poznamky Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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Odlehéeni

Vseobecné objednaci udaje

Pro Casté zmény zatéze: ,tazné zafizeni” pro zasuvné
konektory

Odlehéeni tahu dokaZe vice nezZ jen odlehdit vodictm:
Jednodus$e nacvaknéte na zastréku a

* svazek vodict

* vodici kabely

* pouziti jako pomucka pfipojovani a odpojovani

Bez poskozeni pfipojovacich bodu, jasnd, usporadana
kabelazZ a jednoducha manipulace.

Vyhody pro uzivatele: trvalé t€zké pripojeni pro drsné
pramyslové podminky a pohodiné ovladani zajistuji
vylepSenou dostupnost systému.

Typ BL 3.50 ZEO3 BK BX
Cislo 1627820000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190202552
MnozZstvi 50 ST

Verze

Zasuvny konektor PCB plug in
Pocet pola: 3

, Prislusenstvi, Uvolnéni napéti, Cerna,

Typ BL 3.50 ZEO8 BK BX Verze

Cislo 1627830000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Uvolnéni napéti, cerna,
objednavky Pocet polu: 8

GTIN (EAN) 4008190202576

MnozZstvi 50 ST

Typ BL 3.50 ZEO3 OR BX Verze

Cislo 1629680000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Uvolnéni napéti,
objednavky OranZova, Pocet pdlu: 3

GTIN (EAN) 4008190202569
MnozZstvi 50 ST

Typ BL 3.50 ZEO8 OR BX
Cislo 1629690000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190202583
MnozZstvi 50 ST

Verze

Zasuvny konektor PCB plug in
Oranzova, Pocet pola: 8

, Prislusenstvi, Uvolnéni napéti,

Koédovaci prvky

P¥ipojuje pouze to, co ma byt pfipojeno: spravné pripojeni
na spravném misté.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné prirazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spole¢nosti Weidmiuiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkd uz neni mozné.

Vyhoda: Zadné feseni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uZivatele.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BL SL 3.5 KO OR Verze
Cislo 1693430000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek,
objednavky Oranzova, Pocet polu: 1

GTIN (EAN) 4008190867447
MnozZstvi 100 ST

Kryci cepicky

Ué&inna ochrana, optimalizovana ergonomie a uzaviena

konstrukce:

Od odlehéeni tahu na pfipojenych vodicich pres vizualni/

kontaktni ochranu az po pomoc pfi odpojovani: volitelné

retrofitové kryty plni mechanické, vizualni a haptické

funkce.

Dvé poloviny se k sobé bezpecné pricvaknou, Uplné tak

konektor uzaviou a nabizeni tyto funkce:

* Vazaci pasky nebo integrované kabelové pfichytky
poskytuji odlehéeni tahu.

¢ Oznaceni pomoci §titkd Dekafix nebo lepicich paska

¢ Montaz vedle sebe bez ztraty pold nebo vytlaGovani
rozte€e

* Kompatibilita: vhodné pro konektory s i bez pfiruby a
nebo montazni drzaky

* Flexibilita: k dispozici 1-3 kabelové vyvody v rliznych
smérech podle velikosti

Kryty spolec¢nosti Weidmiiller nabizi vétsi stabilitu, lepsi

identifikaci, kompletni kompatibilitu a v8estrannost.

Vysledek: maximalni spolehlivost a uzivatelska privétivost

v jakékoliv aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BL 3.50 AH15 BK BX Verze
Cislo 1745700000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfisluenstvi, Kryt, cerna, Pocet pdli:
objednavky 15

GTIN (EAN) 4008190985264
MnozZstvi 10 ST

Kédovaci prvky

Pr¥ipojuje pouze to, co ma byt pfipojeno: spravné pripojeni
na sprdvném misté.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné prifazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spoleénosti Weidmdiiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkd uz neni mozné.

Vyhoda: zadné feseni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uZivatele.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BL SL 3.5 KO SW Verze
Cislo 1610100000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Pocet polu: 1

GTIN (EAN) 4008190187637
MnozZstvi 100 ST
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SLD 3.50/90G

Dvouuroviovy konektor samec pro pajeni vinou s rozteci
3,50 mm Tento konektor je k dispozici v oteviené verzi,
zaviené verzi a verzi s prirubou. Tyto konektory samci maji

misto na oznadeni a Ize je kédovat. Baleno v kartonové
krabici.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SLD 3.50/30/90G 3.2SN O... Verze
Cislo 1633710000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190258160
Mnozstvi 10 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, PFipojeni
pajenim pfetavenim priachozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 30,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

SL-SMT 3.5/90G Box

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,50 mm.

* Smeér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS

¢ Varianty kryt(: zaviena strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci pfiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)

¢ Optimalizovano pro zpracovani SMT

* Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vS§echny metody
pajeni

e Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody péjeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouci (RL)

» Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.50/15/90G 1.5S... Verze
Cislo 1761672001
objednavky

GTIN (EAN) 4032248132263
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdla: 15,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 1.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

SL 3.50/90

Konektory samci pro pajeni vinou s rozteci 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS

e Varianty kryt(: Sroubova pfiruba (F)

* Baleno v kartonové krabici (BX)

* Konektor samec Ize kédovat

Datum vytvoreni 07.12.2025 04:22:24 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SL3.50/15/90 3.2SNOR ...  Verze
Cislo 1597340000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190136260
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 15,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

SL 3.50/180G

Konektory samci pro péajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm
* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS
e Varianty kryt(: Sroubova pfiruba (F)
¢ Baleno v kartonové krabici (BX)
* Konektor samec lIze kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL3.50/15/180G 3.2SN O... Verze
Cislo 1604600000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190003999
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdla: 15,

180°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

SL 3.50/180

Konektory samci pro pajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm
* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS
e Varianty kryt(: Sroubova pfiruba (F)
* Baleno v kartonové krabici (BX)
* Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL3.50/15/180 3.2SN OR.. Verze
Cislo 1604900000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190104900
MnozZstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, oteviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet poli: 15,

180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box

Datum vytvoreni 07.12.2025 04:22:24 MEZ
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SL 3.50/90G

G

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci pro péajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS

¢ Varianty krytd: Sroubova pfiruba (F)

¢ Baleno v kartonové krabici (BX)

¢ Konektor samec Ize kédovat

Typ SL 3.60/15/90G 3.2SN OR...  Verze
Cislo 1605200000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, PFipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190120665
MnozZstvi 50 ST

pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 15,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box

SL 3.50/90

=

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci pro pajeni vinou s rozteéi 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS

e Varianty kryt(: Sroubova pfiruba (F)

* Baleno v kartonové krabici (BX)

* Konektor samec Ize kédovat

Typ SL 3.60/15/90 4.5SNOR ...  Verze
Cislo 1605500000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, oteviena strana, Pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188757
MnozZstvi 50 ST

pajenim pretavenim prdchozim otvorem, 3.50 mm, Pocet poli: 15,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 4.5 mm, pocinované, Oranzova, Box

SL 3.50/180G

%

Konektory samci pro péajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vic¢i DPS

e Varianty krytd: Sroubova pfiruba (F)

¢ Baleno v kartonové krabici (BX)

* Konektor samec Ize kddovat

Datum vytvoreni 07.12.2025 04:22:24 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SL3.50/15/180G 4.5SNB... Verze
Cislo 1616130000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190067588
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 15,

180°, Pajeci kolik, délka (1): 4.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

SL-SMT 3.5/180G Box

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,50 mm.

e Smér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS

¢ Varianty kryt(: zaviena strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci pfiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)

¢ Optimalizovano pro zpracovani SMT

* Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vS§echny metody
pajeni

* Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody péjeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouci (RL)

* Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.560/15/180G 3.2... Verze
Cislo 1842440000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248353798
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pfetavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 15,

180°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SL-SMT 3.5/90G Box

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,50 mm.

e Smér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS

¢ Varianty kryt(: zaviena strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci pfiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)

¢ Optimalizovano pro zpracovani SMT

* Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vS§echny metody
pajeni

* Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody péjeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouci (RL)

* Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.560/15/90G 3.2S... Verze
Cislo 1841760000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248353118
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pfetavenim prdchozim otvorem, 3.50 mm, Pocet poéla: 15,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Datum vytvoreni 07.12.2025 04:22:24 MEZ
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SL-THR 3.5/135F

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,50 mm.

e Smér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS

 Varianty kryt: zaviend strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci ptiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)

¢ Optimalizovano pro zpracovani SMT

¢ Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vSechny metody
pajeni

* Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody péjeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouci (RL)

* Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.560/15/135F 3.2...  Verze
Cislo 1003650000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248700271
Mnozstvi 30 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
pfetavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Poget pola: 15, 135°,

Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SL 3.50/90F

Konektory samci pro péajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS

e Varianty kryt(: Sroubova pfiruba (F)

¢ Baleno v kartonové krabici (BX)

¢ Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL 3.50/15/90F 3.2SN GY...  Verze
Cislo 1619980000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190150204
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
pretavenim priichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdlu: 15, 90°, Pajeci

kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, Oblazkové Seda, Box

SLD 3.50/90F

Dvouurovhovy konektor samec pro pajeni vinou s rozteci
3,50 mm Tento konektor je k dispozici v oteviené verzi,
zaviené verzi a verzi s prirubou. Tyto konektory samci maji

misto na oznadeni a Ize je kédovat. Baleno v kartonové
krabici.

Datum vytvoreni 07.12.2025 04:22:24 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SLD 3.50/30/90F 3.2SN O...  Verze
Cislo 1633940000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky

pfetavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Poget pola: 30, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4008190258399 kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box
Mnozstvi 10 ST

SL 3.50/135F

Konektory samci pro péajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS

e Varianty kryt(: Sroubova pfiruba (F)

¢ Baleno v kartonové krabici (BX)

* Konektor samec lIze kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL3.50/15/135F 3.2SN O...  Verze
Cislo 1643460000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190282226
Mnozstvi 30 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
pretavenim priichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdld: 15, 135°,

Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box

SL 3.50/90F

Konektory samci pro pajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS

e Varianty kryt(: Sroubova pfiruba (F)

* Baleno v kartonové krabici (BX)

* Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL 3.60/15/90F 3.2SN BK... ~ Verze
Cislo 1717870000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolika, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky

pretavenim prichozim otvorem, 3.560 mm, Pocet pola: 15, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4008190348557

MnozZstvi 50 ST
Typ SL 3.60/15/90F 3.2SN OR... ~ Verze
Cislo 1607170000
objednavky

kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
pretavenim priichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdlu: 15, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4008190022563 kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box

Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 04:22:24 MEZ
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SL 3.50/180F

Konektory samci pro péajeni vinou s roztec¢i 3,50 mm
* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vici DPS
¢ Varianty krytd: Sroubova pfiruba (F)
¢ Baleno v kartonové krabici (BX)
¢ Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL3.50/15/180F 3.2SN O...  Verze
Cislo 1607630000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190063528
Mnozstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
pretavenim priichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdli: 15, 180°,

Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box

SL-SMT 3.5/90F Box

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,50 mm.
* Smeér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS
¢ Varianty kryt(: zaviena strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci pfiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)
¢ Optimalizovano pro zpracovani SMT

* Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vS§echny metody
pajeni

e Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody péjeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouci (RL)

¢ Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.50/15/90F 3.2S...  Verze
Cislo 1842210000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248353569
Mnozstvi 30 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
pretavenim priichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdlu: 15, 90°, Pajeci

kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Datum vytvoreni 07.12.2025 04:22:24 MEZ
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SL-SMT 3.5/90LF Box

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,50 mm.

e Smér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS

 Varianty kryt: zaviend strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci ptiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)

¢ Optimalizovano pro zpracovani SMT

¢ Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vSechny metody
pajeni

* Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody péjeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouci (RL)

* Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.50/15/90LF 3.2...  Verze

Cislo 1841980000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pajena pfiruba, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 15,
GTIN (EAN) 4032248353330 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box
MnozZstvi 30 ST

Typ SL-SMT 3.560/15/90LF 1.5...  Verze

Cislo 1805070000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, Pajené pfiruba, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim priachozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdla: 15,
GTIN (EAN) 4032248268979 90°, Pajeci kolik, délka (1): 1.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 30 ST

SL-SMT 3.5/180LF Box

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,560 mm.

* Smér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS

e Varianty kryt(: zaviena strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci pfiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)

* Optimalizovano pro zpracovani SMT

* Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro v§echny metody
pajeni

¢ Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody pajeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotoudi (RL)

* Konektor samec Ize kédovat

VsSeobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.50/15/180LF 3.... Verze

Cislo 1842670000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikt, Pajena pfiruba, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdla: 15,
GTIN (EAN) 4032248354030 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 30 ST
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SL-SMT 3.5/180F Box

Konektor samec odolny proti vysokym teplotam, roztec

3,50 mm.

e Smér pripojeni paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vzhledem k DPS

 Varianty kryt: zaviend strana (G), Sroubova pfiruba (F),
pajeci ptiruba (LF) nebo pfipinaci pajeci pfiruba (RF)

¢ Optimalizovano pro zpracovani SMT

¢ Délka pinu 3,2 mm univerzalni pro vSechny metody
pajeni

* Délka pinu 1,5 mm optimalizovana pro metody péjeni
pretavenim

¢ Baleno v krabici (BX) nebo jako pas na kotouci (RL)

* Konektor samec Ize kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 3.560/15/180F 3.2...  Verze
Cislo 1842900000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky

pfetavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Poget pola: 15, 180°,
GTIN (EAN) 4032248354368 Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box
MnozZstvi 30 ST
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