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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Pro Casté zmény zatéze: ,tazné zafizeni” pro zasuvné
konektory
Odlehéeni tahu dokaZe vice neZ jen odlehdit vodictm:
JednodusSe nacvaknéte na zastrcku a
e svazek vodicl
¢ vodici kabely
* pouziti jako pomucka pfipojovani a odpojovani
Bez poskozeni pfipojovacich bodu, jasnd, uspofadana
kabelaz a jednoducha manipulace.
Vyhody pro uzivatele: trvalé tézké pripojeni pro drsné pra-
myslové podminky a pohodIné ovladani zajistuji vylepse-
nou dostupnost systému.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Uvol-
néni napéti, Oranzova, Pocet pélu: 8

Cislo objednavky 1629690000

Typ BL 3.50 ZEO8 OR BX

GTIN (EAN) 4008190202583

Mnozstvi 50 items

Udaje vyrobku

Baleni Box

Datum vytvoreni 19.03.2026 09:14:15 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 2.38¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 168.00 mm
Sitka VPE 95.00 mm Vyska VPE 42.00 mm
Udaje o materialu

Izola¢ni material PBT Barevny Oranzova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Moisture Level (MSL)

Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-02

ECLASS 15.0 27-46-04-02
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