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Podobné ilustraci

Znacici pasky KSW se pouzivaji ke znaceni vicepdlovych
zasuvnych konektor DPS. Uzivatelé si je mohou potisk-

nout podle svych potreb - bez nutnosti drzet se urcitého
formatu.

¢ Znaceni s ochranou proti rozmazani
* Pasky Siroké 2,5 mm a4 mm

¢ Jednoduse je nalepte a hotovo

¢ Optimalni pfilnavost

* Bez obsahu PVC

Vseobecné objednaci udaje

Verze KSW, Oznaceni svorek, 4 x 50 mm, Rozte¢ v mm
(P): 50.00 Weidmueller, Bila

1629910000

Cislo objednavky

Typ KSW 4 < 50MM SDR
GTIN (EAN) 4008190202811
Mnozstvi

1 items

Datum vytvoreni 16.01.2026 07:56:37 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1629910000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 4 mm Vyska (v palcich) 0.1575 inch
Sitka 50 mm Sitka (v palcich) 1.9685 inch
Cista hmotnost 2649
Teploty
Rozsah provozni teploty 150°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Lepidlo Akrylat Orientace tisku vodorovny
Pocet na list 20 Metoda tisku Tepelny prenos
Verze Samolepici Sitka 50 mm
Rozsah provozni teploty, max. 150 °C Barevny Bila
Zakladni material Polyester, bez obsahu PVC Barva tisku cerna
Tisténé znaky Podle specifikace kompatibilni tiskarna

zakaznika
Rozsah provozni teploty 150°C Aplikace/vyrobce Weidmueller
Vytisk Vlastni potisk
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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