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Vseobecné objednaci udaje

Verze ClipCard, Pfisludenstvi, 90 x 58 mm, Seda
Cislo objednavky 1631640002

Typ CC-H 85/54 GR

GTIN (EAN) 4008190465261

Mnozstvi 20 items

\/noupum

Datum vytvoreni 21.03.2026 09:34:23 MEZ
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 13 mm Hloubka (v palcich) 0.5118 inch
Vyska 90 mm Vyska (v palcich) 3.56433 inch
Sitka 58 mm Sitka (v palcich) 2.2835 inch
Délka 90 mm Délka (v palcich) 3.5433 inch
Pramér 0 mm Cista hmotnost 209¢g
Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané -0.002 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 8

Verze Drzak $titku znaceni

Sitka 58 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Seda

Halogen Ne

Délka 90 mm

Zakladni material Polyamid 66

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Doporucena odvétvi Stroje

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Accessories

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Znacéky na pfistroje

Pramér 0 mm Halogen Ne
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Vseobecné objednaci udaje

Vazaci pasky CB k pfipevnéni kabel(l a znaceni.

* Hodi se zejména na pfipevriovani kabelovych znaceni
CLI M, SFX, WKM a WKS

* V souladu s IEC 62275:2006

¢ Zlomu odolny polyamid PA 6,6 s tfidou hoflavosti V2
podle UL-94

Typ CB 360/4,5 NC Verze

Cislo 1279000000 Kabelové vazaci pasky, 4.5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
objednavky

GTIN (EAN) 4008190031459

MnozZstvi 4000 ST

Typ CB 365/7,5 NC Verze

Cislo 1279100000 Kabelové vazaci pasky, 7.5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
objednavky

GTIN (EAN) 4008190104665

MnozZstvi 1500 ST
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