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Obrazek vyrobku
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Podobné ilustraci

Efektivita: spojeni mezi LED a pfednim panelem. Vgeobecné objednaci udaje
Svétlovodné kontrolky uZivateli umoznuji monitorovat
stavy spinani bez potreby specialniho designu: opticky Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Siro-
plast smé&fuje svétlo ze standardni LED pies ohyby do . kouhly displej, Transparentni, Pocet poli: 1
L Cislo objednavky 1636670000
konektoru nebo skrz predni panel.
L . . . . Typ SLFLA 2,3/1
Prvky z optického vlakna se jednodus$e pfipnou za pfi- GTIN (EAN) 2008190409975
slusné 90° zahnuté konektory samce (90° smér vyvodu). MnoZstvi 100 items
Verze s raznymi vy$kami pfichozich svételnych paprsku Udaje vyrobku
dociluji maximalni svételné efektivity pro LED s rdiznymi Baleni Box

designy nebo vySkami.

Vyhody oproti béZnym feSenim:

* Neni potfeba zadna dalsi LED obvodova deska za pred-
nim panelem

* Neni potfeba zadna zvlast instalovana LED ,s dlouhymi
nozickami”

¢ Zahnuty opticky kabel pro maximalni svételnou efekti-
vitu

¢ Jednoduché vrty v prednim panelu vzhledem ke kruho-
vému tvaru svételného paprsku

¢ Snadné dodrzeni spravnych vzdusnych a povrchovych
vzdalenosti

¢ Lze rozdélit pro mensi pocet pola

Vysledek: zjednoduseny vyrobni proces, niz§i naklady a

zjednoduseny design
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Datovy list

SL FLA 2,3/1

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 0.52¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 91.00 mm
Sitka VPE 70.00 mm Vyska VPE 42.00 mm
Udaje o materialu

Izola¢ni material Polymetyl metakrylat Barevny Transparentni
Barevny graf (podobné) - Moisture Level (MSL)

Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-04

ECLASS 15.0 27-46-04-04
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