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Obrazek vyrobku

Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izola¢ni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prachozi svorka, Pfipojeni s kotevni svorkou, 2.5
mm?, 800V, 24 A, Oranzova

Cislo objednavky 1636800000

Typ ZDU 2.5/4AN OR

GTIN (EAN) 4008190273637

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 05:52:56 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1636800000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Datovy list

ZDU 2.5/4AN OR

www.weidmueller.com

Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvéleni
CURUSEX ATEX
@( € @ Ay,

IECEx . [KELA

IHMEI"H'EI
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osv&déeni (cURus) E60693
C. osvédéeni (CURUsSEX) E184763

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 38.5 mm Hloubka (v palcich) 1.5157 inch
Hloubka véerné DIN listy 39.56 mm Vyska 79.5 mm
Vyska (v palcich) 3.1299 inch Sitka 5.1 mm
Sitka (v palcich) 0.2008 inch Cista hmotnost 11.56 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...55 °C Okolni teplota -50°C...75 °C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Pfipojeni taznou pruZinou, Nutné koncova deska Ano

pro zasuvné propojeni,

Jeden konec bez

konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bod( na Groven 4 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) DEMKO15ATEX1467U C. osvédéeni (IECEX) IECEXULD15.0008U
Max. napéti (ATEX) 550V Proud (ATEX) 22 A
Priifez vodi¢e max. (ATEX) 4 mm?2 Max. napéti (IECEX) 550V
Proud (IECEX) 22 A Priifez vodi¢e max. (IECEX) 4 mm?2
Znaceni EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU znacka 12GD
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Oranzova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Datum vytvoreni 21.03.2026 05:52:56 MEZ
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CSA data hodnoceni

Priifez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V

Velikost proudu C (CSA) 27 A C. osvédé&eni (CSA) 200039-1152892
Velikost napéti B (CSA) 600V Velikost proudu B (CSA) 27 A

Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) b A

Prafez vodiée min. (CSA) 26 AWG

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 2.5 mm? Jmenovité napéti 800V
Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 24 A

Proud pfi maximu vodicu 27 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kv

Ztrata vykonu v souladu s normou [IEC  0.77 W Zavaznost znecisténi 3

60947-7-x

Rozméry

TS 35 offset 39 mm

UL data hodnoceni

Prifez vodice propojeni z vyroby max. 12 AWG C. osvédé&eni (cURus) E60693
(cURus)

Prarez vodiCe propojeni v terénu min. 30 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 30 AWG
(cURus) (cURus)

Velikost napéti C (cURus) 600V Velikost proudu C (cURus) 25 A
Prirez vodiCe propojeni v terénu max. 12 AWG

(cURus)

Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm
Typ pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Pocet pfipojeni 4

Upinaci rozsah, max. 4 mm? Upinaci rozsah, min. 0.05 mm?2
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 30
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prarez pripojeni vodice, jemné splétany 0.05 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.05 mm2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodici, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.05 mm2
max. min.

Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.05 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 4 mm? Prafez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.05 mm?2
max. min.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné splétané, 0.05 mm2

min.

Datum vytvoreni 21.03.2026 05:52:56 MEZ
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Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 12 Pratez propojeni AWG, min. AWG 30
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 356
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 2.5/2 Verze

Cislo 1608860000 Z fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190123680

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5/3 Verze

Cislo 1608870000 PfisluSenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190061630

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5/4 Verze

Cislo 1608880000 PrisluSenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190082208

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5/5 Verze

Cislo 1608890000 Prislusenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190065713

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5/6 Verze

Cislo 1608900000 PfisluSenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190149840

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5/7 Verze

Cislo 1608910000 PrisluSenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190159665

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQv 2.5/8 Verze

Cislo 1608920000 Prislusenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190061531

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQv 2.5/9 Verze

Cislo 1608930000 PfisluSenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190117009

Mnozstvi 20 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 05:52:56 MEZ
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Typ ZQv 2.5/10 Verze

Cislo 1608940000 Prislusenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190099060

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQv 2.5/20 Verze

Cislo 1908960000 Z fada, Spojovaci konektor, Pro svorky, Poget pola: 20
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535293

Mnozstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5/50 Verze

Cislo 1697540000 PrisluSenstvi, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883256

MnozZstvi 10 ST

Koncové a predélové desky

\

Vseobecné objednaci udaje

]

I

>

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coz pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ ZAP/TW 3 Verze

Cislo 1608800000 Z fada, PrisluSenstvi, Bo¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190190927

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 BL Verze

Cislo 1608810000 Z fada, Boc¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190190934

MnoZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GN Verze

Cislo 1683840000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477561

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GR Verze

Cislo 1683870000 Z fada, Boc¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477592

Mnozstvi 50 ST
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Typ ZAP/TW 3 OR Verze

Cislo 1608820000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190190941

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 RT Verze

Cislo 1683820000 Z fada, Boc¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477547

Mnozstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 SW Verze

Cislo 1683890000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477615

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 WS Verze

Cislo 1683880000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477608

MnozZstvi 50 ST

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

W,
g L

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastréky.

Typ EW 35 Verze

Cislo 0383560000 Bodnice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314

Mnozstvi 50 ST

Typ EW 35 GR 7032 Verze

Cislo 0383530000 Bocénice, Seda, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 9 mm, 120 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190027322

MnozZstvi 50 ST

Typ EW 35/SCHA/M3 Verze

Cislo 0258660000 Bodnice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 16.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190033477

MnozZstvi 20 ST

Typ WEW 35/1 Verze

Cislo 1059000000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 12 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190172282

Mnozstvi 50 ST
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Typ WEW 35/2 Verze

Cislo 1061200000 Bodnice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190030230

MnozZstvi 50 ST

Typ ZEW 35 Verze

Cislo 9540000000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 6 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956264

Mnozstvi 20 ST

Typ ZEW 35/2 Verze

Cislo 8630740000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4032248348916

MnozZstvi 20 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ ZTA 1 Verze

Cislo 1609040000 Prislusenstvi, Adaptér zkousecky, 9 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190196851

MnozZstvi 25 ST

Typ ZTA 1/ZA Verze

Cislo 1609050000 Prisluenstvi, Adaptér zkousecky, 9 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190206543

Mnozstvi 25 ST

Typ PS 2.3 RT Verze

Cislo 0180400000 Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060121

MnozZstvi 20 ST
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Redukéni objimky

Pouziti redukénich objimek zjednodusuje pfipojovani
vodi¢li s mensim prirezem. VodicCe Ize bezpecné vlozit
do upinaciho bodu bez tfepeni vlaken. Pouziti redukéni
objimky soustredi vodi¢ na stfed vstupniho bodu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZRH 2.5/1 WS Verze
Cislo 1614300000 Z fada, Redukéni objimka
objednavky

GTIN (EAN) 4008190206789
MnozZstvi 1000 ST

Typ ZRH 2.5/2 GR/VO Verze
Cislo 1614290000 Z fada, Redukéni objimka
objednavky

GTIN (EAN) 4008190072476
MnozZstvi 1000 ST

Typ ZRH 2.5/3 Verze
Cislo 1614280000 Z fada, Redukéni objimka
objednavky

GTIN (EAN) 4008190206796
MnozZstvi 1000 ST

Vystrazny kryt
Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi
bezpecnost pro ¢lovéka a stroj. Pouzivaji se tam, kde musi
byt v aplikaci oznaceno vnéjsi napéti.
‘\\
\\\;: o

I

L

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZAD 1/4 Verze
Cislo 1609110000 Z fada, Kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4008190190910
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 05:52:56 MEZ
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

s vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

,,,,,,, Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC SDR Verze
Cislo 1609810000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456597
MnozZstvi 200 ST

Prazdné

— Znacky WS jsou idedlni volbou pro konektory fady W.
|ELELTITTTITT) Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS stitky vyuZit i
Wl [T s fadami | a Z. Velka plocha na znac¢eni umoznuje dlouhé

p— fetézce znaku, ale také viceradkovy text.
|LL] [LILL] Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
] [Tl ‘ fetézcl znaku. Diky osvédéenému formatu MultiCard
: je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
(11 [IITL}- plotteru.
RRRRNERRR NN * Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
1 : | « Stitky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/5 M MC NE WS Verze
Cislo 1792000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248223862
MnozZstvi 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Verze
Cislo 1635000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190261948
MnozZstvi 720 ST
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Stav katalogu / Nakresy 11


https://eshop.weidmueller.com/p/1609810000
https://eshop.weidmueller.com/p/1792000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1635000000

Weidmiiller 3£

ZDU 2.5/4AN OR Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Typ ZS 10/5 MC NE WS Verze
Cislo 1610000000 ZS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190263171
MnozZstvi 480 ST

Drzak stitku znaéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PFisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Plochy Sroubovak

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000 V ACa 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST
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