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Modularni rozvodny systém ZIA pro jednoduché zapo-
jeni signalll je zaloZzen na stohovatelnych jednotlivych
modulech s osvéd¢enou technologii pfipojeni taznymi
pruzinami. Diky integrovanému propojeni a kombinaci
zasuvkovych a kolikovych kontaktl Ize flexibilné sestavo-
vat variabilni rozvodné listy. Zakladni prvky se jednoduse
nacvaknou na DIN listy TS35 a jsou k dispozici v rliznych
provedenich pro 3- a 4vodicové pfipojeni. To umoziuje
individualni konfiguraci systému a jeho prizplsobeni spe-
cifické aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Drzak $titku znaceni
Cislo objednavky 1676620000

Typ BZT zVL1.5/0.ZA

GTIN (EAN) 4008190460020
Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 04.03.2026 07:34:16 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1676620000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 17.45 mm Hloubka (v palcich) 0.687 inch
Vyska 12.9 mm Vyska (v palcich) 0.5079 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cista hmotnost 0.62¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -40 °C...55 °C
Provozni teplota -40 °C...100 °C Trvala provozni teplota, min. -40 °C
Trvala provozni teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky Nutna koncova deska Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Typ upevnéni Zapojeno
Navod k instalaci P¥ima montaz Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Typ montaze Prichytka

Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm

Vseobecné

Navod k instalaci Pfima montaz Rozsah provozni teploty, max. 100 °C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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