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Obrazek vyrobku
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Konektor samice pro montaz na DPS. Délka pin( je opti-
malizovana pro pajeni vinou.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, fada zdifek, Rybiny
k upevnéni bloku, Pfipojeni pajenim pfetavenim
prichozim otvorem, 5.08 mm, Poget polG: 11,
180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované,
OranZova, Box

Cislo objednavky 1682820000
Typ BLL 5.08/11/180B 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190474584
Mnozstvi 30 items
Udaje vyrobku IEC: 400V / 23 A
UL: 300V / 15 A
Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni

18
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 129

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni
Baleni Box Délka VPE 348.00 mm
Sitka VPE 136.00 mm Vyska VPE 31.00 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
BL/SL 5,08

Typ ptipojeni

Pfipojeni desky

Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim Rozte¢ v mm (P) 5.08 mm
pfetavenim prliichozim
otvorem
Roztec v palcich (P) 0.200" Vystupni tvarovka 180°
Pocet polu 11 Pocet pajenych kolikd na pol 2
Péajeci kolik, délka (1) 3.2 mm Tolerance délky pajecich pinl +0.1 /-0.3 mm
Rozméry pajecich pind 0,4 x 1,00 mm Pramér otvoru péjeciho ocka (D) 1.3 mm
Tolerance primeéru otvoru péajeciho ocka + 0,1 mm L1Tvmm 50.80 mm
(D)
L1 v palcich 2.000" Pocet fad 1

Mnozstvi fady kolik

1

Ochrana bezpec¢na proti dotyku dle
normy DIN VDE 57 106

Bezpecné pred dotykem
hibetu ruky

Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené Stupen kryti IP20
normy DIN VDE 0470

Objemovy odpor <6 mQ Muze byt kddovano Ano
Cykly zapojovani 25 Zasuvna sila / pél, max. 5N
Tazna sila / pdl, max. 5N

Udaje o materialu

Izolacni material PBT GF Barevny OranzZova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izolaéniho materialu lla
Komparativni index sledovani (CTI) =200 Odpor izolace 108 Q
Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu Slitina médi Povrch kontaktu pocinované

Struktura vrstev pajeného pfipojeni

4...6 ym Sn hot-dip tinned

Struktura vrstev kontaktu konektoru

4...6 um Sn hot-dip tinned

Skladovaci teplota, min.

-40 °C

Skladovaci teplota, max.

70°C

Provozni teplota, min.

-60 °C

Provozni teplota, max.

100 °C

Teplotni rozsah, instalace, min.

-26°C

Teplotni rozsah, instalace, max.

100°C
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Technical data

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 23 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet pola 16 A Jmenovity proud, min. pocet poli 20 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet poli 14 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V
stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
prepéti / stupen znecisténi ll/2 prepéti / stupen znedisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse120A
prepéti / stuper znecisténi lll/3 proudu
Jmenovité udaje podle CSA
Institut (CSA) CSA C. osvéd&eni (CSA) 200039-1121690
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / 300V
CSA) CSA)
Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 15 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
CSA) CSA)
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podie UL 1059
Institut (UR) UR C. osvédé&eni (UR) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB / 15 A Jmenovity proud (aplikaéni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)

Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2. DalSi naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Bloky pro montaz na DPS

Maléa soucast, velky Ucinek:
Pripinaci prvky zvySuji mechanickou odolnost celého

@

Vseobecné objednaci udaje

%

h'.'é‘

konektorového pfipojeni pomoci

* pfipevnéni konektoru samce k obvodové desce,

* ¢imz se vytvori pripojeni odolné proti vibracim mezi
konektory samicemi a samci

Pripinaci nebo pfedem sestavené - vzdy ta prava volba:

¢ Odolny, presné sedici rybinovy spoj

* Odolné kovové zavitové vlozky

* Vhodné pro vSechny sméry vyvodu

Maximalni stabilita, minimalni namaha:

e Extrémni odolnost pro ¢asté pfipinani

* Kompletni fada pro jednoduchy vybér

Vysledek: pajené body, kontakty a celkovy modul jsou

odolnéjsi proti mechanickému namahani, jako jsou

vibrace a zatizeni tahem.

Typ SLA BB12R SW Verze

Cislo 1626880000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Montazni blok, ¢ernd,
objednavky Pocet polu: O

GTIN (EAN) 4008190198213

MnozZstvi 100 ST

Typ SLABB11R SW Verze

Cislo 1692340000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Montazni blok, ¢ernd,
objednavky Pocet polu: O

GTIN (EAN) 4008190864965

MnozZstvi 20 ST

Typ SLABB1R OR Verze

Cislo 1723430000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Montazni blok, Oranzova,
objednavky Pocet pola: 0

GTIN (EAN) 4008190365981

MnozZstvi 20 ST

Typ SLA BB2R OR Verze

Cislo 1723440000 Zasuvny konektor PCB plug in, PrisluSenstvi, Montazni blok, Oranzova,
objednavky Poget polu: O

GTIN (EAN) 4008190365998

MnozZstvi 20 ST

Typ SLA BB5R OR Verze

Cislo 1723460000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Montazni blok, Oranzova,
objednavky Poget polu: O

GTIN (EAN) 4008190366018

MnozZstvi 20 ST

Typ SLA BB6R OR Verze

Cislo 1723470000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislu§enstvi, Montazni blok, Oranzova,
objednavky Pocet pdlu: O

GTIN (EAN) 4008190366025

MnozZstvi 20 ST

Typ SLABB1R SW Verze

Cislo 1723480000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, MontaZni blok, ¢ernd,
objednavky Pocet polu: O

GTIN (EAN) 4008190366032

MnoZstvi 20 ST
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Typ SLA BB2R SW Verze

Cislo 1723490000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Montéazni blok, ¢ernd,
objednavky Pocet pdlu: O

GTIN (EAN) 4008190366049

MnozZstvi 20 ST

Typ SLA BB5R SW Verze

Cislo 1723510000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, MontéaZni blok, éernd,
objednavky Pocet polu: O

GTIN (EAN) 4008190366063

Mnozstvi 20 ST

Typ SLA BB6R SW Verze

Cislo 1723520000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Montéazni blok, ¢ernd,
objednavky Pocet pola: 0

GTIN (EAN) 4008190366070

MnozZstvi 20 ST

Kodovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Pfipojuje pouze to, co mé byt pfipojeno: spravné pripojeni
na sprdvném misté.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné prifazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spolec¢nosti Weidmiiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkd uz neni mozné.

Vyhoda: Zadné feseni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uzivatele.

Typ BLZ/SL KO BK BX Verze

Cislo 1545710000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Pocet pdlu: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

MnozZstvi 50 ST

Typ BLZ/SL KO OR BX Verze

Cislo 1573010000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfisluenstvi, Kédovaci prvek,
objednavky OranZova, Pocet poll: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

MnozZstvi 100 ST
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Bloky pro montaz na DPS
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Vseobecné objednaci udaje

Maléa soucast, velky Ucinek:

Pripinaci prvky zvySuji mechanickou odolnost celého

konektorového pfipojeni pomoci

* pfipevnéni konektoru samce k obvodové desce,

* ¢imz se vytvori pripojeni odolné proti vibracim mezi
konektory samicemi a samci

Pripinaci nebo pfedem sestavené - vzdy ta prava volba:

¢ Odolny, presné sedici rybinovy spoj

* Odolné kovové zavitové vlozky

* Vhodné pro vSechny sméry vyvodu

Maximalni stabilita, minimalni namaha:

¢ Extrémni odolnost pro ¢asté pripinani

* Kompletni fada pro jednoduchy vybér

Vysledek: pajené body, kontakty a celkovy modul jsou

odolnéjsi proti mechanickému namahani, jako jsou

vibrace a zatizeni tahem.

Typ SLABB12R OR Verze
Cislo 1593450000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Montazni blok, OranZova,
objednavky Pocet polu: O

GTIN (EAN) 4008190122164
MnozZstvi 100 ST

Typ SLABB11R OR Verze
Cislo 1604120000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, MontaZzni blok, Oranzova,
objednavky Pocet polu: O

GTIN (EAN) 4008190182977
MnozZstvi 20 ST
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SLDF 5.08

Konektor samec pro montaz skrz panel s volitelnou
zamykaci funkci. Vnitini pfipojeni jako jsou plocha lopatka
nebo pajeny spoj. Tyto konektory samci poskytuji prostor
na oznaceni a lze je kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SLDF5.08L/F11SNOR..  Verze
Cislo 1599220000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190164089
Mnozstvi 24 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, 5.08 mm, Pocet pdl: 11,
180°, Pfipojeni s plochym bfitem, Pajené pfipojeni, Box

SL 5.08/135

Konektory samci se smérem vyvodu 135°. Délka pint
je optimalizovana pro pajeni vinou. Konektory samci
poskytuji prostor na oznaceni a lze je kddovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL5.08/11/135 3.2SN OR... Verze
Cislo 1603150000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190011673
MnoZzstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, oteviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet poli: 11,

135°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

SL 5.08/135B

Konektory samci se smérem vyvodu 135°. Délka pin(
je optimalizovana pro péjeni vinou. Konektory samci
poskytuji prostor na oznaceni a lze je kddovat.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SL5.08/11/135B 3.2SN O...  Verze
Cislo 1605620000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,
objednavky

GTIN (EAN) 4008190177508
MnozZstvi 50 ST

PFipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet

pola: 11, 135°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, OranZova,

Box

SL 5.08/180
Konektory samci s rovhym smérem vyvodu. Délka pin(
je optimalizovana pro péajeni vinou. Konektory samci
poskytuji prostor na oznaceni a lze je kddovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL5.08/11/180 3.2SN OR.. Verze

Cislo 1518160000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni

objednavky

GTIN (EAN) 4008190115449
MnozZstvi 50 ST

pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet pdla: 11,

180°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

SL 5.08/180B

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci s rovhym smérem vyvodu. Délka pin(
je optimalizovana pro pajeni vinou. Konektory samci
poskytuji prostor na oznaceni a lze je kddovat.

Typ SL5.08/11/180B 3.2SN O...  Verze
Cislo 1520460000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023560
MnozZstvi 50 ST

Pfipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet
pdla: 11, 180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, OranZova,
Box
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SL 5.08/90

Konektory samci se smérem vyvodu 90°. Délka pin(
je optimalizovana pro péjeni vinou. Konektory samci
poskytuji prostor na oznaceni a lze je kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL 5.08/11/90 3.2SN OR ... Verze

Cislo 1508960000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 5.08 mm, Pocet pél: 11,
GTIN (EAN) 4008190143459 90°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

MnozZstvi 50 ST

SL 5.08/90B

Konektory samci se smérem vyvodu 90°. Délka pin(
je optimalizovana pro pajeni vinou. Konektory samci
poskytuji prostor na oznaceni a lze je kddovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL5.08/11/90B 3.2SN OR...  Verze

Cislo 1511260000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,
objednavky PFipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet

GTIN (EAN) 4008190052584 pola: 11, 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, Oranzova,

MnozZstvi 50 ST Box

SL 5.08HC/180

Konektory samci v plastu vyztuzeném skelnymi vlakny

s rovhym smeérem vyvodu; optimalizovano pro pajeni
vinou. Variantu s pfirubou (F) Ize pfiSroubovat na pfislusny
protikus nebo na obvodovou desku. Pfi pouziti verze

s pajeci pfirubou (LF) neni k pfipojeni k obvodové desce
potieba pouzit Sroub navic. To také chrani pajené spoje
pfed mechanickym namahanim. VSechny konektory
samce lze manualné kdédovat, nebo je Ize objednat
predem kédované. HC = Vysoky proud.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SL5.08HC/11/1803.2SN ... Verze
Cislo 1148310000

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni

objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet péla: 11,

GTIN (EAN) 4032248933389
MnozZstvi 50 ST

180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Typ SL5.08HC/11/1803.2SN .. Verze
Cislo 1146550000

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, oteviena strana, Pfipojeni

objednavky pajenim pietavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet poli: 11,

GTIN (EAN) 4032248932757
MnozZstvi 50 ST

180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box

SL 5.08HC/180B

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci v plastu vyztuzeném skelnymi viakny

s rovhym smeérem vyvodu; optimalizovano pro pajeni
vinou. Variantu s pfirubou (F) Ize pfiSroubovat na pfislusny
protikus nebo na obvodovou desku. Pfi pouziti verze

s pajeci pfirubou (LF) neni k pfipojeni k obvodové desce
potfeba pouzit Sroub navic. To také chrani pajené spoje
pfed mechanickym namahanim. VSechny konektory
samce lze manualné kdédovat, nebo je Ize objednat
predem kédované. HC = Vysoky proud.

Typ SL 5.08HC/11/180B 3.2SN... Verze
Cislo 1149700000

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,

objednavky PFipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet

GTIN (EAN) 4032248934881
MnozZstvi 50 ST

pola: 11, 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Typ SL 5.08HC/11/180B 3.2SN... Verze
Cislo 1147610000

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,

objednavky Pfipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet

GTIN (EAN) 4032248934683
MnozZstvi 50 ST Box

pola: 11, 180°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, OranZova,

SL 5.08HC/180G

Konektory samci v plastu vyztuzeném skelnymi vlakny

s rovhym smeérem vyvodu; optimalizovano pro pajeni
vinou. Variantu s pfirubou (F) Ize pfiSroubovat na pfislusny
protikus nebo na obvodovou desku. Pfi pouziti verze

s pajeci prirubou (LF) neni k pfipojeni k obvodové desce
potifeba pouzit Sroub navic. To také chrani pajené spoje
pfed mechanickym namahanim. VSechny konektory
samce lze manualné kdédovat, nebo je Ize objednat
predem kédované. HC = Vysoky proud.
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BLL 5.08/11/180B 3.2SN OR BX

Counterpart

Weidmiiller 3£

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL 5.08HC/11/180G 3.25N...
Cislo 1148930000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248934966
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet péla: 11,

180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Typ SL 5.08HC/11/180G 3.2SN...
Cislo 1146930000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248108596
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pripojeni
pajenim pietavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet poli: 11,

180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box

SL 5.08HC/90

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci z plastu vyztuZzeného skelnymi vliakny
s 90° smérem vyvodu; optimalizovano pro pajeni vinou.
Variantu s pfirubou (F) Ize pfiSroubovat na pfislusny
protikus nebo na obvodovou desku. Pfi pouziti verze

s pajeci pfirubou (LF) neni k pfipojeni k obvodové desce
potfeba pouzit Sroub navic. To také chrani pajené spoje
pfed mechanickym namahanim. VSechny konektory
samce lze manualné kdédovat, nebo je Ize objednat
predem kédované. HC = Vysoky proud.

Typ SL 5.08HC/11/90 3.2SN B...
Cislo 1155140000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118050721
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikl, oteviena strana, Pfipojeni
pajenim pietavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet poli: 11,

90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Typ SL 5.08HC/11/90 3.2SN O...
Cislo 1146920000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118051414
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet péla: 11,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

SL 5.08HC/90B

Konektory samci z plastu vyztuzeného skelnymi vliakny
s 90° smérem vyvodu; optimalizovano pro pajeni vinou.
Variantu s prirubou (F) Ize pfiSroubovat na pfislusny
protikus nebo na obvodovou desku. Pfi pouziti verze

s pajeci prirubou (LF) neni k pfipojeni k obvodové desce
potifeba pouzit Sroub navic. To také chrani pajené spoje
pfed mechanickym namahanim. VSechny konektory
samce lze manualné kdédovat, nebo je Ize objednat
predem kédované. HC = Vysoky proud.
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Typ SL 5.08HC/11/90B 3.2SN ...  Verze

Cislo 1155680000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,

objednavky Pfipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet

GTIN (EAN) 4050118050264 pola: 11, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 50 ST

Typ SL 5.08HC/11/90B 3.2SN ...  Verze

Cislo 1154870000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,

objednavky PFipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet

GTIN (EAN) 4050118050950 pola: 11, 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, Oranzova,

MnozZstvi 50 ST Box

SL 5.08HC/90G
Konektory samci z plastu vyztuZzeného skelnymi vliakny
s 90° smérem vyvodu; optimalizovano pro pajeni vinou.
Variantu s pfirubou (F) Ize pfiSroubovat na pfislusny
protikus nebo na obvodovou desku. Pfi pouziti verze
s pajeci pfirubou (LF) neni k pfipojeni k obvodové desce
potfeba pouzit Sroub navic. To také chrani pajené spoje
pfed mechanickym namahanim. VSechny konektory
samce lze manualné kdédovat, nebo je Ize objednat
predem kédované. HC = Vysoky proud.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL 5.08HC/11/90G 3.2SN ... Verze

Cislo 1155420000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada koliku, zaviena strana, Pfipojeni

objednavky pajenim pietavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet poli: 11,

GTIN (EAN) 4050118050493 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 50 ST

Typ SL 5.08HC/11/90G 3.2SN ... Verze

Cislo 1147570000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikud, zaviena strana, Pfipojeni

objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet péla: 11,

GTIN (EAN) 4050118051186 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

MnozZstvi 50 ST

SLDV 5.08/180

Konektory samci s délkou pajecich pind optimalizovanou
pro pajeni vinou. Tyto konektory samci maji misto na
oznaceni a lze je kddovat. HC = Vysoky proud.

Creation date 08.01.2026 07:45:11 MEZ

Catalogue status / Drawings

13


https://eshop.weidmueller.com/p/1155680000
https://eshop.weidmueller.com/p/1154870000
https://eshop.weidmueller.com/p/1155420000
https://eshop.weidmueller.com/p/1147570000

Data sheet

BLL 5.08/11/180B 3.2SN OR BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Counterpart

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SLD 5.08V/22/180 3.2SN ...  Verze

Cislo 1725740000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet péla: 22,
GTIN (EAN) 4032248062034 180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box
MnozZstvi 10 ST

SLDV 5.08/90

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci s délkou pajecich pind optimalizovanou
pro pajeni vinou. Tyto konektory samci maji misto na
oznaceni a lze je kédovat. HC = Vysoky proud.

Typ SLD 5.08V/22/903.2SN ..  Verze

Cislo 1725260000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet pdla: 22,
GTIN (EAN) 4032248060665 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box
MnozZstvi 10 ST

SLDV 5.08/90B

Vseobecné objednaci udaje

Konektory samci s délkou pajecich pint optimalizovanou
pro pajeni vinou. Tyto konektory samci maji misto na
oznaceni a lze je kddovat. HC = Vysoky proud.

Typ SLD 5.08V/22/90B 3.2 SN...  Verze

Cislo 1726370000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Rybiny k upevnéni blokd,
objednavky PFipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet

GTIN (EAN) 4032248061341 poll: 22, 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, Oranzova,

MnozZstvi 10 ST Box
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SL-SMT 5.08/180 Box

%

Vseobecné objednaci udaje

Rovny, otevieny konektor samec odolny proti vysoké
teploté. Baleno v krabici nebo na pasce. Na pasce, s

1,5 mm péajecimi piny, optimalizovano pro automatickou
montaz. 3,2 mm péjeci hrot vhodny pro péajeni pretavenim
a vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a
Ize je kddovat. HC = Vysoky proud.

Typ SL-SMT 5.08HC/11/180 3.... Verze
Cislo 1838070000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
objednavky

pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 5.08 mm, Pocet pél: 11,

GTIN (EAN) 4032248348138 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 50 ST

SL-SMT 5.08/180G Box

N

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec odolny proti vysoké teploté, baleno

v krabici nebo na pasce. Na pasce, s 1,5 mm pajecimi
piny, optimalizovano pro automatickou montaz. 3,2 mm
pajeci hrot vhodny pro pajeni pretavenim a vinou.
Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a lze je
kédovat. HC = Vysoky proud.

Typ SL-SMT 5.08HC/11/180G 3... Verze
Cislo 1838300000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pripojeni
objednavky

pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet poli: 11,

GTIN (EAN) 4032248348367 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 50 ST

SL-SMT 5.08HC/90 Box

@

Otevieny konektor samec odolny proti vysoké teploté,

90° zahnuty. Baleno v krabici nebo na pasce. Na pasce, s
1,5 mm péjecimi piny, optimalizovano pro automatickou
montaz. 3,2 mm péjeci hrot vhodny pro pajeni pretavenim
a vinou. Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a
Ize je kdédovat. HC = Vysoky proud.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SL-SMT 5.08HC/11/90 3.2...
Cislo 1780040000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248165360
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet péla: 11,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SL-SMT 5.08HC/90G Box

“

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec odolny proti vysoké teploté, baleno

v krabici nebo na péasce. Na péasce, s 1,6 mm pajecimi
piny, optimalizovano pro automatickou montaz. 3,2 mm
pajeci hrot vhodny pro pajeni pretavenim a vinou.
Konektory samci nabizeji prostor pro oznaceni a lze je
kédovat. HC = Vysoky proud.

Typ SL-SMT 5.08HC/11/90G 3....
Cislo 1780270000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248165599
MnozZstvi 50 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.08 mm, Pocet pdla: 11,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SLF 5.08/180 SN

&

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec s PUSH IN pfipojenim a rovhym
vyvodem, pouziti s BLF 5,08HC jako aplikace vodi¢-vodi¢
pro panelové priichodky. Konektory samci poskytuji
prostor na oznaceni a Ize je kddovat.

Typ SLF5.08/11/180 SN BKBX  Verze

Cislo 1335730000 Zasuvny konektor PCB plug in, zastréka, 5.08 mm, Pocet péla: 11,
objednavky 180°, Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN) 4050118139167 mm?2, Box

MnozZstvi 30 ST

Typ SLF5.08/11/180 SN ORBX  Verze

Cislo 1335420000 Zasuvny konektor PCB plug in, zastrcka, 5.08 mm, Pocet polt: 11,
objednavky 180°, Pripojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31

GTIN (EAN) 4050118139990
Mnozstvi 30 ST

mm?2, Box
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SLF 5.08/180B SN

Konektor samec s PUSH IN pfipojenim a rovhym

vyvodem, pouziti s BLF 5,08HC jako aplikace vodi¢-vodi¢
pro panelové priichodky. Konektory samci poskytuji
prostor na oznaceni a lze je kddovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SLF5.08/11/180BSNBK.. Verze

Cislo 1335970000 Zasuvny konektor PCB plug in, zastréka, 5.08 mm, Pocet polt: 11,
objednavky 180°, Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN) 4050118139327 mm?2, Box

MnozZstvi 30 ST

Typ SLF5.08/11/180BSNOR ... Verze

Cislo 1335540000 Zasuvny konektor PCB plug in, zastréka, 5.08 mm, Pocet péla: 11,
objednavky 180°, Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN) 4050118139037 mm?2, Box

MnozZstvi 30 ST

SLT 5.08B

Konektory samci se Sroubovym pfipojenim TOP. Konektor

l samec poskytuje prostor na oznadeni a lze jej kddovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SLT 5.08/11/180BSNOR ... Verze
Cislo 1611800000 Zasuvny konektor PCB plug in, zastrcka, 5.08 mm, Pocet pol: 11,
objednavky 180°, Pfipojeni TOP, Upinaci rozsah, max. : 2.5 mm?2, Box

GTIN (EAN) 4008190192686
Mnozstvi 50 ST
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SLS 5.08/180 SN

Konektory samci se Sroubovym systémem pfipojeni
upinacim tfrmenem. Konektory samci poskytuji prostor na
oznaceni a lze je kédovat.

Vseobecné objednaci udaje
Typ SLS 5.08/11/180 SNORBX  Verze
Cislo 1627180000
objednavky

Zasuvny konektor PCB plug in, zastréka, 5.08 mm, Pocet polt: 11,

180°, Pfipojeni s upinacim tfrmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN) 4008190199692 mm?2, Box

MnozZstvi 30 ST

SLS 5.08/180B

Konektory samci se Sroubovym systémem pfipojeni
upinacim tfrmenem. Konektory samci poskytuji prostor na
oznaceni a lze je kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SLS 5.08/11/180BSNOR... Verze
Cislo 1627330000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190199845
MnoZzstvi 30ST

Zasuvny konektor PCB plug in, zastréka, 5.08 mm, Pocet péla: 11,
180°, Pfipojeni s upinacim tfrmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31
mm?2, Box

Creation date 08.01.2026 07:45:11 MEZ

Catalogue status / Drawings

18


https://eshop.weidmueller.com/p/1627180000
https://eshop.weidmueller.com/p/1627330000

