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Symbol Pack je sacek s predtisténymi elektrickymi sym-
boly na perforovaném plechu. Toto terénni feSeni na zna-
¢eni elektrickych systémua je vysoce odolné proti alkylalko-
holim a benzentm.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Ozna(::enl' pristroju, Znacky na pfistroje, 14 x 14
mm, Zluta

Cislo objednavky 1685690002

Typ SYMBOL-PACK 14X14 ERDE

GTIN (EAN) 4008190490263

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 05.03.2026 04:41:47 MEZ
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Technické udaje
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 0.08 mm Hloubka (v palcich) 0.0031 inch
Vyska 14 mm Vyska (v palcich) 0.5512 inch
Sitka 14 mm Sitka (v palcich) 0.5512 inch
Cista hmotnost 29.26 g
Teploty
Rozsah provozni teploty -45...80 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Lepidlo Permanentni akrylovy kopolymer
Barva materialu podle kédu odporu 4
Pocet na list 48
Verze Samolepici
Sitka 14 mm
Rozsah provozni teploty, max. 80 °C
Rozsah provozni teploty, min. -45 °C
Barevny Zluta
Zakladni material Tkanina potaZena pryskyfici
Barva tisku cerna
Tisténé znaky Smisené znaky
Pocet stitka v baleni 480
Pocet znacek v baleni Forma napéjeni List se Stitky
Pocet kombinaci v baleni 10
Pocet znacek na kombinaci 48
Pocet znacek na kombinaci 1 Label sheet = 48 Device markers
Rozsah provozni teploty -45..80 °C
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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