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Podobné ilustraci

Kromé kabelovych prichodek pro nejriznéjsi pouziti je
portfolio produktd doplnéno o zaslepky, prvky na vyrov-
nani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfisluSenstvi, jako jsou
pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a uzem-

novaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

SKMU MS (mosazna pojistna matice), Pojistna
matice, PG 9, 2.8 mm, Mosaz poniklovana

Cislo objednavky

1694080000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

SKMU PG9-MS
4008190872243
100 items
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Technical data

Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Vyska 2.8 mm Vyska (v palcich) 0.1102 inch
Cista hmotnost 229
Teploty
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
Vseobecné informace
Vnéjsi pramér 20.79 mm Stoupani zavitu 1.41 mm
Halogen Ne AF velikost 1 18 mm
Tloustka 2.80 mm Kabelova priichodka PG 9
Zakladni material Mosaz poniklovana Vnéjsi zavit PG 9
Vnitini zavit PG 9 Délka zavitu 2.8 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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