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Vazaci pasky CB k pfipevnéni kabel(l a znaceni.

* Hodi se zejména na pripevinovani kabelovych znaéeni
CLI M, SFX, WKM a WKS

* V souladu s IEC 62275:2006

¢ Zlomu odolny polyamid PA 6,6 s tfidou hoflavosti V2
podle UL-94

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kabelové vazaci pasky, 2.5 x 98 mm, Polyamid 66,
80N

Cislo objednavky 1697890000

Typ CB 98/2,5 BK

GTIN (EAN) 4008190882969

Mnoizstvi 20000 items

Datum vytvoreni 22.03.2026 05:43:25 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1697890000
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CB 98/2,5 BK

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
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ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E317499

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 1.1 mm Hloubka (v palcich) 0.0433 inch
Vyska 98 mm Vyska (v palcich) 3.8583 inch
Sitka 2.5 mm Sitka (v palcich) 0.0984 inch
Cista hmotnost 0.29g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...85 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalaéni materialy

Odolné proti UV zareni Ne Pro znovuotevieni Ne
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Rozsah provozni teploty, max. 85 °C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Halogen Ne

Pramér kabelu, max. 21 mm Zakladni material Polyamid 66
Pevnost v tahu 80N Pramér svazku, max. 21T mm
Pevnost v tahu (sila v librach) 18 Ibf Priimér svazku, min. T mm

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Pocet baleni v krabici (kusa): 200
Pocet polozek v baleni (kust): 100
Jedna dodaci jednotka odpovida jednomu baleni a Ize objednat pouze nasobky dodaci jednotky.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 ECO00046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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