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Obrazek vyrobku

Nékteré aplikace poZaduji, aby zasuvné a modularni
feSeni bylo flexibilnéj$i nebo usnadriovalo instalaci. Tam,
kde musi byt kompletni funkéni jednotky zhotoveny pre-
dem nebo vyménény, jsou vyZzadovany modularni a fle-
xibilni systémy pripojeni. NaSe zasuvné svorkovnice lze
rychle sestavit a jsou kompletné testovany jiz z vyroby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Prlichozi svorka, Vicevrstvd modularni
svorka, Jmenovity prufez: 1.5 mmz2, Pfipojeni s
kotevni svorkou

Cislo objednavky 1698171001

Typ ZRV 1.5/PE-CHIRON
GTIN (EAN) 4008190891435
MnozZstvi 50 items

RoHS

Vnmrum
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Osvédcéeni
Schvaéleni UK
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 52 mm Hloubka (v palcich) 2.0472 inch
Hloubka vcerné DIN listy 52.56 mm Vyska 89.5 mm
Vyska (v palcich) 3.5236 inch Sitka 5.1 mm
Sitka (v palcich) 0.2008 inch Cistd hmotnost 183 ¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze 4 pripojeni kotevni svorky Nutna koncova deska Ano

- 4 zasuvna pripojeni, S

pifipojenim uzemnéni, pro

zasuvné propojeni, Jeden

konec bez konektoru
Pocet Urovni 4 Pocet svérnych bodu na Groven 2
Urovné propojené interné Ano PE pfipojeni Ano
Nosn4 lista TS 35 PE funkce Ano
Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity priifez 1.5 mm? Jmenovité napéti 63V
Jmenovité DC napéti 63V Jmenovity proud 4 A
Standardy IEC 61984, V souladu Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mQ

s normou IEC 60947-7-1

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC

60947-7-x

0.56 W
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Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Ize zapojit

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 14 Smér pripojeni vrchol
Typ pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Pocet pfipojeni 8
Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 14 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 1.5 mm?2
min.
Prirez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 1.5 mm?2
max.
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2
min.
Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 14 Prafez propojeni AWG, min. AWG 14
Standardy IEC 61984, V souladu Nosna lista TS 356
s normou |IEC 60947-7-1
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-04
ECLASS 15.0 27-25-01-04
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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