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Obrazek vyrobku

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje predem sestavené konektory od 1 do 10 péla a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. PfizpGsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Zasuvny konektor, Jmenovity prafez: 1.5
mm2, Zasuvné pfipojeni Plug-in, Zelena, Zastréka,
Pfima montaz

Cislo objednavky 1698200000

Typ STGH 4 ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN) 4008190886431
MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:56:00 MEZ
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 23 mm Hloubka (v palcich) 0.9055 inch

Vyska 16.8 mm Vyska (v palcich) 0.6614 inch

Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch

Cista hmotnost 1.06¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C

Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Kryt konektoru, zaviené Nutna koncova deska Ne

Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 4

Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ano

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Zelena

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Navod k instalaci Zastrcka, Pfima montaz Verze testovana ve vybuSném prostiedi Ne

Typ montaze Zapojeno

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 1.5 mm?2 Jmenovité napéti 63V

Jmenovité DC napéti 63V Jmenovity proud 4 A

Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mQ
61984

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 1,6 kV Jmenovité napéti k sousedni svorce pfi 1.5 kV

impulzu

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.56 W Zavaznost znecisténi 3

60947-7-x

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Smér pfipojeni Sklonény / Ghlovy Délka odizolovani 4 mm

Typ pripojeni Zasuvné pfipojeni Plug-in Pocet pfipojeni 4

Upinaci rozsah, max. 1T mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2

Velikost noze 0,6 x 3,56 mm Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min.

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:56:00 MEZ
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Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prifez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné staéené, 0.5 mm2
max. min.
Prirez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2 Prafez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 6 mm?2

max.
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2
min.
Vseobecné
Pocet pola 4 Navod k instalaci Zastrcka, Pfima montaz
Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC

61984

Klasifikace
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:56:00 MEZ
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... pro kontakty DFF a ZRV od spoleé¢nosti Weidmiiller

Krimpovaci nastroje pro soustruzeny/lisovany kontakt
* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontaktd.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTF DFF Verze
Cislo 9014140000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd,
objednavky 0.22mm?2, 2.5mm?2, B krimpovani

GTIN (EAN) 4008190297305
MnozZstvi 1ST

Typ HTF ZRV Verze
Cislo 9014840000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd, 0.2mm?2,
objednavky Tmm?, FoderB krimpovani

GTIN (EAN) 4008190949969
MnozZstvi 18T

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a lze je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:56:00 MEZ
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Montazni podpéra

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfisluSnymi
normami a ochrannymi predpisy.

b |

Vseobecné objednaci udaje

Typ ERWZ ZRV1.5 Verze
Cislo 1705350000 Naradi, Nastroj na uvolnéni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190320386
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:56:00 MEZ
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