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Vseobecné objednaci udaje

Verze Ozna(::enl' pfistroju, Znac¢ky na pfistroje, 100 x 100
mm, Zluta

Cislo objednavky 1700550001

Typ MARKO-C.100X100X100 B/DR

GTIN (EAN) 4008190896218

MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 13.01.2026 05:49:07 MEZ
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 0.05 mm Hloubka (v palcich) 0.002 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Sitka 100 mm Sitka (v palcich) 3.937 inch
Cista hmotnost 58¢g
Teploty
Rozsah provozni teploty -29..80 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Lepidlo Permanentni akrylovy kopolymer
Barva materialu podle kédu odporu 4
Verze Samolepici
Sitka 100 mm
Rozsah provozni teploty, max. 80 °C
Rozsah provozni teploty, min. -29 °C
Barevny Zluta
Zakladni material Tkanina potaZena pryskyfici
Barva tisku cerna
Tisténé znaky Symboly
Pocet stitka v baleni 30
Pocet znacek v baleni Forma napéjeni List se Stitky
Pocet kombinaci v baleni 10
Pocet znacek na kombinaci 3
Pocet znacek na kombinaci 1 Label sheet = 3 Device markers
Rozsah provozni teploty -29..80 °C
Vytisk Blesk v trojuhelniku
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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