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Podobné ilustraci

WSM malé desky

* Material z nerezové oceli odolny proti kyselinam

* Razené znaky jsou po natfeni stale Citelné

¢ Také k dispozici s vlastnim potiskem, razenym na drzaku

¢ Obsah kazdého WSM Service Boxu, 40 kusu od kaz-
dého: 0-9, A-O, +,-, x, /.= .. ~, =, 1, uzemnéni, nula. 200
ocelovych vazacich paskd (200 mm). 30 nerezovych
drzakd, 48 mm a 60 mm; 20 ocelovych drzakl, 84 mm:;
a 10 ocelovych drzakd, 108 mm a 288 mm

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nerezové stitky, Oznaceni vodicl a kabeld, 5.5 x
9.9 mm, Stfibrna

Cislo objednavky 1712501649

Typ WSM 10 G

GTIN (EAN) 4008190947347

Mnozstvi 200 items

Datum vytvoreni 11.07.2026 08:41:51 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.3 mm Hloubka (v palcich) 0.0118 inch
Vyska 5.5 mm Vyska (v palcich) 0.2165 inch
Sitka 9.9 mm Sitka (v palcich) 0.3898 inch
Cista hmotnost 0.13 ¢

Teploty

Rozsah provozni teploty 500 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Orientace tisku vodorovny

Typ tisku Standardné

Sitka 9.9 mm

Rozsah provozni teploty, max. 500 °C

Barevny Stfibrna

Halogen Ne

Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404

Tisténé znaky Velka pismena

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni Dil komponentu

Pocet znacek na kombinaci 1 Component part = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty 500 °C

Vytisk G

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. 500 mm?2
Prarez vodice, min. 16 mm2 Prafez pfipojeného vodice 16 - 500 mm?2
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Datum vytvoreni 11.07.2026 08:41:51 MEZ
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Nerezova ocel

\

Vseobecné objednaci udaje

Rada Weidmiiller nerezova ocel obsahuje komplexni
sortiment ocelovych vazacich paskl pro extrémni
podminky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.
* nerezova ocel AISI 316,

¢ idealni pro venkovni pouziti,

¢ odolné proti radiaci a korozi,

¢ nemagnetické,

zadné zoubkovani, takze zadné poskozeni izolace.

Typ SCT 4.6/838 Verze

Cislo 1699940000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 838 mm, Nerezavéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892388

MnozZstvi 100 ST

Typ SCT 4.6/679 Verze

Cislo 1699930000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 679 mm, Nerezavéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892371

MnozZstvi 100 ST

Typ SCT 4.6/520 Verze

Cislo 1699920000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 520 mm, Nerezavéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892364

Mnozstvi 100 ST

Typ SCT 4.6/360C Verze

Cislo 1699910000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 360 mm, Nerezavéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892357

MnozZstvi 100 ST

Typ SCT 4.6/266 C Verze

Cislo 1699900000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 266 mm, Nerezaveéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892340

MnozZstvi 100 ST

Typ SCT 4.6/201C Verze

Cislo 1699810000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 201 mm, Nerezavéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892258

MnozZstvi 100 ST

Typ SCT4.6/127C Verze

Cislo 1699800000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 127 mm, Nerezavéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892241

MnozZstvi 100 ST
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Vseobecné objednaci udaje

WSM je kompletni systém znacéeni kabeld, vodiéa, trubek

a

komponentu - nabizi trvalé znaceni v prostredi, ve

kterém jiné znacky nevydrzi. Tato fada produktl se sklada
ze znadicich desek, drzakd a nerezovych vazacich pasku

- k dispozici jednotlivé nebo dohromady v sadach WSM
Set a Service Box.

Vyhody:

Odolné, razené znaky zajiStujici maximalni Citelnost
Odolné proti horku, zimé, korozi, kyselinam,
chemikaliim, ohni, atd.

Jednotlivé a viceznakové znacky Ize také skombinovat
Rychla instalace

Idealni pro venkovni pouziti

Rychlé upnuti vazacimi pasky

Typ WSMH 84MM Verze

Cislo 1774520000 Nerezové §titky, Oznaceni vodi¢u a kabelt, 14-79 mm, 84 x 11 mm,
objednavky Stiibrna

GTIN (EAN) 4032248149315

Mnozstvi 50 ST

Typ WSMH 60MM Verze

Cislo 1774510000 Nerezové §titky, Oznaceni vodi¢u a kabeltd, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm,
objednavky Stiibrna

GTIN (EAN) 4032248149308

MnozZstvi 50 ST

Typ WSMH 48MM Verze

Cislo 1774500000 Nerezové §titky, Oznaceni vodi¢u a kabeld, 14-79 mm, 48 x 11 mm,
objednavky Stiibrna

GTIN (EAN) 4032248149292

MnozZstvi 50 ST

Typ WSMH 288MM Verze

Cislo 1774490000 Nerezové §titky, Oznaceni vodi¢u a kabelt, 14 -79 mm, 288 x 11
objednavky mm, Stfibrna

GTIN (EAN) 4032248149285

MnozZstvi 50 ST

Typ WSMH 108MM Verze

Cislo 1774530000 Nerezové stitky, Oznaceni vodica a kabel(, 14 -79 mm, 108 x 11
objednavky mm, Stfibrna

GTIN (EAN) 4032248149322

MnozZstvi 50 ST
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Nastroje pro vazaci pasky

Vseobecné objednaci udaje

Typ WSM TOOL AUTOMATIK Verze
Cislo 1774470000 Nerezové §titky, Oznaceni vodicu a kabel, 180 x 275 mm, Stfibrna
objednavky

GTIN (EAN) 4032248149261
MnozZstvi 1ST

Typ WSM TOOL MANUELL Verze
Cislo 1774480000 Nerezové §titky, Oznaceni vodi¢a a kabel, 210 x 220 mm, Stfibrna
objednavky

GTIN (EAN) 4032248149278
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 11.07.2026 08:41:51 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1774470000
https://eshop.weidmueller.com/p/1774480000

