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Podobné ilustraci

WSM je kompletni systém znaceni kabel(, vodicd, trubek  VSeobecné objednaci Gdaje
a komponentt - nabizi trvalé znacéeni v prostiedi, ve kte-

rém jiné znacky nevydrzi. Tato fada produktt se sklada ze  verze Nerezové 3titky, Oznaeni vodi&t a kabelt, 14 - 79
znadicich desek, drzaka a nerezovych vazacich pasku - k o mm, 5.5 x 9.9 mm, Stfibrna
dispozici jednotlivé nebo dohromady v sadach WSM Set ~ Sistoobiednévky 1712502000
: Typ WSM 10 NEUTRAL
a Service Box. GTIN (EAN) 4032248052844
Vyhody: Mnozstvi 200 items

¢ Odolné, razené znaky zajistujici maximalni ¢itelnost

* Odolné proti horku, zimé, korozi, kyselinam, chemika-
liim, ohni, atd.

¢ Jednotlivé a viceznakové znacky Ize také skombinovat

¢ Rychla instalace

¢ |dedlni pro venkovni pouziti

* Rychlé upnuti vazacimi pasky
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WSM 10 NEUTRAL

Technical data
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 0.3 mm Hloubka (v palcich) 0.0118 inch
Vyska 5.5 mm Vyska (v palcich) 0.2165 inch
Sitka 9.9 mm Sitka (v palcich) 0.3898 inch
Cista hmotnost 0.13 ¢

Teploty

Rozsah provozni teploty 250°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Pocet na list 200

Typ tisku prazdny

Sitka 9.9 mm

Rozsah provozni teploty, max. 250°C

Barevny Stfibrna

Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404

Tisténé znaky bez

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni Dil komponentu

Pocet znacek na kombinaci 1 Component part = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty 250°C

Oznaceni vodicu a kabela

Prafez vodice, max. 500 mm? Prafez vodice, min. 16 mm?2
Vnéjsi prim. vodice, max. 79 mm Vnéjsi pram. vodice, min. 14 mm
Vnéjsi pram. vodice 14-79 mm Prafez pfipojeného vodice 16 - 500 mm?2
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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