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Obrazek vyrobku

Modularni rozvodny systém ZIA pro jednoduché zapo-
jeni signalll je zaloZzen na stohovatelnych jednotlivych
modulech s osvéd¢enou technologii pfipojeni taznymi
pruzinami. Diky integrovanému propojeni a kombinaci
zasuvkovych a kolikovych kontaktl Ize flexibilné sestavo-
vat variabilni rozvodné listy. Zakladni prvky se jednoduse
nacvaknou na DIN listy TS35 a jsou k dispozici v rliznych
provedenich pro 3- a 4vodicové pfipojeni. To umoziuje
individualni konfiguraci systému a jeho prizplsobeni spe-
cifické aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor, Pfipojeni s kotevni svorkou, 1.5
mm2, Rozvodny pas, Hnéda

Cislo objednavky 1714700000

Typ ZVL 1.5 INV BR

GTIN (EAN) 4008190334475

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 14.01.2026 04:56:25 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 17.45 mm Hloubka (v palcich) 0.687 inch

Vyska 12.9 mm Vyska (v palcich) 0.5079 inch

Sitka 5.08 mm Sitka (v palcich) 0.2 inch

Cista hmotnost 119

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C

Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Rozvodny pas Nutna koncova deska Ano

Pocet potenciall 1 Pocet urovni 1

Pocet svérnych bodu na Groven 1 Urovné propojené interné Ne

PE pfipojeni Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Hnéda

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Typ montaze Zapojeno

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 1.5 mm?2 Jmenovité napéti 250V

Jmenovité DC napéti 250V Jmenovity proud 175 A

Standardy IEC 60947-7-1 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mQ

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.56 W
60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Rozméry

TS 35 offset 10 mm
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Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Prirez vodicCe, pruzny plus plastova 1.5 mm?
manzeta DIN 46228/1, dalsi pfipojeni,
max.

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A2 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 7 mm

Typ pripojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Pocet pripojeni 1

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2

Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Priifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prlrez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prarez pripojeni vodicl, jemné stacené, 0.13 mm2

max. min.

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min.  0.13 mm?2 Dvojdutinka, max. 0.75 mm?2

Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 2.5 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2

min.

Vseobecné

Pocet polu 1 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Standardy IEC 60947-7-1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90

Datum vytvoreni 14.01.2026 04:56:25 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Pouziti redukénich objimek zjednodusuje pfipojovani
vodi¢li s mensim prirezem. VodicCe Ize bezpecné vlozit
do upinaciho bodu bez tfepeni vlaken. Pouziti redukéni
objimky soustredi vodi¢ na stfed vstupniho bodu.

Typ ZRH 1.5N/1 Verze

Cislo 1632140000 Z fada, Redukéni objimka
objednavky

GTIN (EAN) 4008190487355

MnozZstvi 1000 ST

Typ ZRH 1.5N/2 Verze

Cislo 1632130000 Z fada, Redukéni objimka
objednavky

GTIN (EAN) 4008190487348

MnozZstvi 1000 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovék s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
Mnozstvi

SDS 0.6X3.56X100

9008330000

4032248056286

18T

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Datum vytvoreni 14.01.2026 04:56:25 MEZ
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Systém ZIA

Modularni rozvodny systém ZIA pro jednoduché zapojeni
signalu je zaloZen na stohovatelnych jednotlivych
modulech s osvédéenou technologii pfipojeni taznymi
pruzinami. Diky integrovanému propojeni a kombinaci
zasuvkovych a kolikovych kontaktt Ize flexibilné
sestavovat variabilni rozvodné listy. Zakladni prvky se
jednoduse nacvaknou na DIN listy TS35 a jsou k dispozici
v raznych provedenich pro 3- a 4vodic¢ové pfipojeni.

To umoznuje individudlni konfiguraci systému a jeho
pfizpisobeni specifické aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT ZVL1.5 Verze
Cislo 1676610000 Z fada, Drzék Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190460037
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT ZVL1.5/0.ZA Verze
Cislo 1676620000 Z fada, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190460020
MnozZstvi 100 ST

Vlastni tisk

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny
vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
dispozici v rliznych sirkach.
------- « Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti
e * Pasky pro rychlou instalaci
* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC SDR Verze
Cislo 1609810000 Dekafix, Oznageni svorek, 5 x 5 mm, Rozte& v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456597
MnozZstvi 200 ST
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