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TM-l je uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni

strojirenstvi. K dispozici jsou rlizné délky S$titkd pro jednot-

liva znaceni s dlouhymi znakovymi fetézci. Snadné oddé-

leni a instalace diky poli projektové znacky. Pfedpfipojeni

pouzder a doplnéni $titk(l poskytuji dokonalou vSestran-

nost

Specialni okraj TM-l usnadriuje instalaci a zabezpecuje

pevné umisténi. Jsou kompatibilni s mnoha komeréné

dostupnymi pouzdry. Diky formatu MultiCard lze oznaco-

vat Stitky rychle a pohodIné pomoci laserové tiskarny Prin-

tJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

* Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

¢ Uznavana a akreditovana znacka pro dopravni strojiren-
stvi

¢ Predpfipojeni pouzder a doplnéni stitk(l poskytuji doko-
nalou vSestrannost

* Nehodi se pro znaceni pomoci inkoustu P-ink nebo STI
fixu p¥i pouziti s CLI T obaly

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na zna¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

ol

Vseobecné objednaci udaje

Verze TM-I, Vkladdaci znacky, 12 x 4 mm, Bila

1718411044

Cislo objednavky

Typ TM- 12 MC NE WS
GTIN (EAN) 4008190348977
Mnozstvi 320 items

Datum vytvoreni 19.03.2026 02:41:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1718411044

Datovy list

TM-1 12 MC NE WS

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 1.7 mm Hloubka (v palcich) 0.0669 inch
Vyska 12 mm Vyska (v palcich) 0.4724 inch
Sitka 4 mm Sitka (v palcich) 0.1575 inch
Cista hmotnost 031g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.002 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 9

Typ tisku prazdny

Verze Rizné

Sitka 4 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Bila

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky prazdné

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Doporucena odvétvi Doprava, Stroje

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Insert markers

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Oznacéeni vodicu a kabela

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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