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Podobné ilustraci

Pouzdra TM neobsahuji Zzadné halogeny a prakticky zadné
Skodlivé latky. Pouzdra jsou uré¢ena pro stitky TM-l 12
nebo TM-I 18. Zahrnuiji Sirokou $kalu pouziti pro kabely a
vodice. Tento systém se zvlasté osvédcil v dopravnim stro-
jirenstvi. Stihly design zaruéuje t&sné upevnéni na vodidi.
¢ Bez obsahu halogenut

« Stihly design zaruduje t&sné upevnéni na vodidi

e TMX 18 pro instalaci s vazacimi pasky (Sitka 3,6 mm)

Vseobecné objednaci udaje

Verze TM, Objimka x 22.2 mm, Polyetylén LD, Barevny:
Transparentni, Vnéjsi pram. vodice: 15 - 24 mm

Cislo objednavky 1719890000

Typ TM 6/18 HF/HB

GTIN (EAN) 4008190353247

Mnozstvi 200 items

Datum vytvoreni 04.12.2025 01:30:32 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1719890000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 23.6 mm Hloubka (v palcich) 0.9291 inch
Vyska 18 mm Vyska (v palcich) 0.7087 inch
Sitka 22.2 mm Sitka (v palcich) 0.874 inch
Cista hmotnost 0.78¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.004 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Typ tisku prazdny Sitka 22.2 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB Rozsah provozni teploty, max. 80 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Barevny Transparentni
Halogen Ne Zakladni material Polyetylén LD
Doporucené odvétvi Doprava, Stroje Rozsah provozni teploty -40...80 °C
Oznaéeni vodiéu a kabeld

Halogen Ne Prifez vodiCe, max. 150 mm?
Priifez vodice, min. 35 mm? Vnéjsi pram. vodice, max. 24 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 15 mm Vnéjsi pram. vodice 15-24 mm
Prafez pfipojeného vodice 35-150 mm?

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Datum vytvoreni 04.12.2025 01:30:32 MEZ
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Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje

TM-l je uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni

strojirenstvi. K dispozici jsou rlizné délky stitka pro

jednotliva znaceni s dlouhymi znakovymi fetézci.

Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

Predpfipojeni pouzder a doplnéni §titkd poskytuji

dokonalou v8estrannost

Specidlni okraj TM-l usnadriuje instalaci a zabezpecuje

pevné umisténi. Jsou kompatibilni s mnoha komercné

dostupnymi pouzdry. Diky formatu MultiCard Ize

oznacovat §titky rychle a pohodIné pomoci laserové

tiskarny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

¢ Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

¢ Uznavana a akreditovana znacka pro dopravni
strojirenstvi

* Predpripojeni pouzder a doplnéni stitk( poskytuji
dokonalou vSestrannost

¢ Nehodi se pro znaceni pomoci inkoustu P-ink nebo STI
fixu pfi pouziti s CLI T obaly

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ TM-l 18 MC SDR
Cislo 1718440000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349035
Mnozstvi 64 ST

TM-I, Vkladaci znacky, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, Podle specifikace

Datum vytvoreni 04.12.2025 01:30:32 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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