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Obrazek vyrobku

Elektroinstalace budov

Pro budovni instalace nabizime kompletni systém zalo-
zeny na 10xX3 médeéné listé a perfektné sladénych kom-
ponentech: od instalaénich svorkovnic, svorkovnic pro N
vodi¢ a rozvodnych svorkovnic po rozsahlé pfislusenstvi,
jako jsou pfipojnice a drzaky na pfipojnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Instalace vicevrstvé svorky, Jmenovity pri-
fez: 2.5 mm?, Pfipojeni s kotevni svorkou, Tmavé
bézova, Pfima montaz

Cislo objednavky 1720810000

Typ ZDL2.5S/L/L/PE

GTIN (EAN) 4008190380366

MnozZstvi 50 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

Posledni datum objed- 2023-03-31T00:00:00+02:00
navky

Alternativni vyrobek AITB 2.5 BB L-L-PE

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:12:45 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 48 mm Hloubka (v palcich) 1.8898 inch
Vyska 95 mm Vyska (v palcich) 3.7401 inch
Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch
Cista hmotnost 12219
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -50°C..76°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze 3vodicova instalaéni Nutna koncova deska Ano
svorka, Pfipojeni taznou
pruzinou, S pifipojenim
uzemneéni, pro zasuvné
propojeni, Jeden konec
bez konektoru
Pocet potenciall 3 Pocet arovni 2
Pocet svérnych bod( na uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ano
Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ano Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Prafez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG C. osvédéeni (CSA) 154685-1142891
Velikost napéti D (CSA) 300V Velikost proudu D (CSA) 10 A
Prafez vodic¢e min. (CSA) 26 AWG
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Navod k instalaci Pfiméa montaz
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Prichytka

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:12:45 MEZ
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Data hodnoceni

Jmenovity prirez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 400V
Jmenovité DC napéti 400V Jmenovity proud 24 A
Proud pfi maximu vodi¢t 24 A Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x

UL data hodnoceni

Velikost napéti B (UR) 300V Velikost proudu B (UR) 15 A
Prafez vodi¢e propojeni z vyroby max. 12 AWG Velikost proudu D (UR) 10 A

(UR)

Prifez vodiGe propojeni z vyroby min. 26 AWG C. osvédé&eni (UR) E60693
(UR)

Prafez vodice propojeni v terénu min. 26 AWG Velikost napéti D (UR) 300V
(UR)

Prirez vodiCe propojeni v terénu max. 12 AWG

(UR)

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Méfidlo podle IEC 60947-1 A2 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni Sklonény / Ghlovy Délka odizolovani 8 mm
Typ pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Pocet pfipojeni 5

Upinaci rozsah, max. 4 mm? Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Priifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.13 mm2
max. min.

Prirez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 4 mm?2

max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2

min.

Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 12 Navod k instalaci Pfima montaz

Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Nosna lista TS 35

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001329 ETIM 9.0 EC001329

ETIM 10.0 EC001329 ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:12:45 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 2.5N/2 GE Verze

Cislo 1693800000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883621

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/3 GE Verze

Cislo 1693810000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883645

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 GE Verze

Cislo 1693820000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883652

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/5 GE Verze

Cislo 1693830000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883669

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/6 GE Verze

Cislo 1693840000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883676

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 GE Verze

Cislo 1693850000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883683

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/8 GE Verze

Cislo 1693860000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883690

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/9 GE Verze

Cislo 1693870000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883706

Mnozstvi 20 ST

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:12:45 MEZ
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Typ ZQV 2.5N/10 GE Verze
Cislo 1693880000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883720
MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 GE Verze
Cislo 1909000000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535613
Mnozstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/50 GE Verze
Cislo 1693890000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883737
MnozZstvi 5 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coz pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ ZAP ZDL2.5S Verze
Cislo 1720900000 Z fada, Bo¢nice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190381059
Mnozstvi 20 ST

Koncova podpéra
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Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moZznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusSebni
zastrcky.

Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000 Bog&nice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314
MnozZstvi 50 ST
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Typ EW 35/SCHA/M3
Cislo 0258660000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190033477
MnozZstvi 20 ST

Verze
Boénice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 16.5 mm, 100 °C

Typ WEW 35/1
Cislo 1059000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190172282
Mnozstvi 50 ST

Verze
Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 12 mm, 100 °C

Typ WEW 35/2
Cislo 1061200000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190030230
MnozZstvi 50 ST

Verze
Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C

Typ ZEW 35
Cislo 9540000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956264
MnozZstvi 20 ST

Verze
Bodnice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 6 mm, 100 °C

Typ ZEW 35/2
Cislo 8630740000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248348916
MnozZstvi 20 ST

Verze
Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C

Sbhérnicova pfipojeni

Vseobecné objednaci udaje

Weidmiiller nabizi odbocovaci svorky pro riizné typy
sbérnicovych systémll. V zavislosti na aplikaci Ize
rozliSovat mezi izolovanymi a neizolovanymi svorkami.

Typ ZB 4
Cislo 0316500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190061999
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 4G BL
Cislo 0322180000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190050504
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 4K GE/GN
Cislo 0475360000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188047
Mnozstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)
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Typ ZB 4K GG HENSEL
Cislo 1824560000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248330973
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 4K SW
Cislo 0475310000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190008406
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 4/6
Cislo 0556700000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188412
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 4/6K BL
Cislo 0565480000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086831
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 16K BL
Cislo 0502880000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190014186
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 4/6K GE/GN
Cislo 0565460000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190032609
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 16K GE/GN
Cislo 0502860000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188795
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 16K SW
Cislo 0502810000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332563
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 16 ZKSC
Cislo 0316600000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190145989
MnozZstvi 50 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)

Typ ZB 35/M6X16
Cislo 0266500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190102814
MnozZstvi 20 ST

Verze

Svorka (pfipojeni pfipojnice)
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ZDL 25 S/L/L/PE Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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D-32758 Detmold
Germany
Typ ZB 35K GE/GN M6X16 Verze
Cislo 0502660000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190052294
MnozZstvi 20 ST

Typ ZB 35K SW M6X16 Verze
Cislo 0502610000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332587
Mnozstvi 20 ST

P¥ipojnice

Diky nasim sbérnicim v rliznych materidlech a
souvisejicimu prislusenstvi mazete kabely pfipojit v
nejmensim prostoru instalace. V zavislosti na aplikaci Ize
potencialy sdruzovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SSCH 10X3X1000 CU/SN Verze
Cislo 0348900000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Méd'
objednavky

GTIN (EAN) 4008190024802
MnozZstvi 256 M

Vlastni tisk

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro viechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

,,,,,,,,, Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

.......... Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

-------- dispozici v rliznych sifkach.

« Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:12:45 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC SDR
Cislo 1609810000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190456597
MnozZstvi 200 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

Drzak stitku znacéeni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znaéek s roztedi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzéaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vS§ech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prisluSném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5
Cislo 1805490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Verze

Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni

Typ BZT 1 ZAWS 10/5
Cislo 1805520000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Verze

PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Cislo 2749610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896350
Mnozstvi 18T

Verze

Montazni nastroj, Sitka epele (B): 3.5 mm, Délka Gepele: 100 mm,

Tloustka cepele (A): 0.6 mm

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:12:45 MEZ
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