Datovy list

Weidmiiller 3£

BS 35"/KLBUE 4-13.5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com
Obrazek vyrobku

S nasi Sirokou $kalou stinénych pfipojeni KLBU mizete
dosahovat flexibilnich a samonastavitelnych stinénych
kontaktl a zajistit bezchybny provoz zafizeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Upinaci trmen, Souprava k upevnéni, Ocel
Cislo objednavky 1723820000

Typ BS 35II/KLBUE 4-13.5

GTIN (EAN) 4008190377014

Mnozstvi 10 items

Vt:oupum

Datum vytvoreni 15.12.2025 01:58:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1723820000

Datovy list

BS 351I/KLBUE 4-13.5

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 36.5 mm Hloubka (v palcich) 1.437 inch
Vyska 35 mm Vyska (v palcich) 1.378 inch
Praimér 3 mm Cista hmotnost 68.96 g
Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55°C Okolni teplota -5°C..40°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Upinaci konzola

Udaje materialu

Zakladni material Ocel Barevny Stiibrna

Dalsi technicka data

Typ upevnéni PfiSroubovano Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano
Rozméry
Prameér 3 mm

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)

Pramér kabelu, max. 13.5 mm Pramér kabelu, min. 4 mm
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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