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RoHS

Vnmrum

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich dopliiovani. Od rdz-
nych nastrojl po izola¢ni objimky a rlizné Srouby se nase
komponenty navzajem doplniuji az do posledniho detailu,
¢imz usnadnuji montaz v souladu s pfisluSnymi normami
a ochrannymi predpisy.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Krimpovaci kontakt (svorka)
Cislo objednavky 1730290000

Typ DFFC .5-1.0 ZRV 1.5 BAND
GTIN (EAN) 4008190386733
Mnozstvi 6500 items

Creation date 07.01.2026 08:41:24 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1730290000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 047¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55°C Okolni teplota -50°C...756 °C
Provozni teplota 130°C Trvala provozni teplota, min. -50°C
Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Provedeni povrchu pocinované
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)

Délka odizolovani 6 mm Typ pripojeni Nalisovany kontakt
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. max.

Vseobecné

Provedeni povrchu pocinované

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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