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Podobné ilustraci

SlimFix jsou znacky na vodice a kabely s prostorové

uspornym designem. Tyto znac¢ky mohou byt pouzity i po

zapojeni vodica. Jsou vyrobeny z materialu neobsahujici

halogeny a odpovidaji tfidé hoflavosti VO/V2. SlimFix je

uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni stroji-

renstvi. Nastroj SF umoznuje snadnou instalaci i v pfipadé

malych znacek.

Vyhody:

* Material neobsahuje halogeny

e Trida hoflavosti VO/V2

¢ Schvalené a akreditované znacky pro dopravni strojiren-
stvi, atd.

¢ Pokud prifez vodic¢e presahuje 16,0 mm?2, je potieba je
pripevnit vazacimi pasky

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Vseobecné objednaci udaje

Verze SlimFix, Oznaé:anl’ vodicu a kabel(, 4.1 -4.9 mm,
21 x 7.4 mm, Zluta

Cislo objednavky 1730570004

Typ VT SF 4.5/21 MC NE GE VO

GTIN (EAN) 4008190954598

MnozZstvi 192 items

Datum vytvoreni 11.07.2026 05:54:39 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 6.5 mm Hloubka (v palcich) 0.2559 inch
Vyska 21 mm Vyska (v palcich) 0.8268 inch
Sitka 7.4 mm Sitka (v palcich) 0.2913 inch
Cista hmotnost 0.84¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -50...120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.008 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Typ tisku prazdny

Sitka 7.4 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Rozsah provozni teploty, max. 120°C

Rozsah provozni teploty, min. -50 °C

Barevny Zluta

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Velikost pole na oznaceni 21 x7.4mm

Doporuc¢ené odvétvi Doprava, Stroje

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty -50...120 °C

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. 6 mm?
Prarez vodice, min. 4 mm?2 Vnéjsi pram. vodice, max. 4.9 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 4.1 mm Vnéjsi pram. vodice 4.1-4.9 mm
Prlrez pripojeného vodice 4 -6 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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