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Podobné ilustraci

Na tésnéni nadbyte¢nych otvorud se zavitem k zachovani IP
stupné kryti

Vseobecné objednaci udaje

Verze VPK EX (Ex zaslepky v plastu), Nulovaci zastrcka,
zaviené, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid

Cislo objednavky 1737070000

Typ VP M16-EXE SW

GTIN (EAN) 4008190956547

Mnozstvi 100 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2024-08-31T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek VP M16/15 EX CR 7J BK

Datum vytvoreni 05.11.2025 10:17:10 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 19 mm Vyska (v palcich) 0.748 inch
Délka 19 mm Délka (v palcich) 0.748 inch
Prameér 16 mm Tloustka stény, min. 0.5 mm
Tloustka stény, max. 14 mm Cista hmotnost 2679
Teploty

Provozni teplota -20°C..80°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Stupen kryti IP54, IP66

Technické udaje

Stupen kryti IP54, IP66

Technické udaje

Barevny Uhlové ¢erna Stupen kryti IP54, IP66
Klasifikace

ETIM 6.0 EC000451 ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M16 MS Verze
Cislo 1736990000 SKMU MS (mosazné pojistnad matice), Pojistnd matice, M 16, 2.8 mm,
objednavky

Mosaz poniklovana
GTIN (EAN) 4008190956462

MnozZstvi 100 ST

Zaslepky

Na tésnéni nadbytecnych otvort se zavitem k zachovani IP
stupné kryti

Vseobecné objednaci udaje

Typ GWDR M16-NP Verze
Cislo 1736230000 GWDR NP (ploché tésnéni - neopren), Automaticky nastroj na
objednavky

obnaZovani vodi¢a a nalisovani koncovek, M 16, Neoprén
GTIN (EAN) 4008190956028

MnozZstvi 50 ST
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