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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Mala soudastka, velky vykon:
Pfipinaci upevinovaci prvky zvysuji mechanickou odolnost
svorek desky plosnych spoju.
P¥ipinaci nebo pfedem sestavené - vzdy ta prava volba:
* Odolny, presné sedici rybinovy spoj
¢ Odolné kovové zavitové vlozky
¢ Vhodné pro vSechny sméry vyvodu
Maximalni stabilita, minimalni namaha:
* Extrémni odolnost pro ¢asté pfipinani
* Kompletni fada pro jednoduchy vybér
Vysledek: pajené body, kontakty a celkovy modul jsou
odolnéjsi proti mechanickému namahani, jako jsou vib-
race a zatizeni tahem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, Prislusenstvi, Montazni blok, Oran-
zova, Pocet pélu: 1

Cislo objednavky 1747540000

Typ LPBB OR

GTIN (EAN) 4008190992224

Mnozstvi 100 items

Udaje vyrobku

Baleni Box
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 11T mm Hloubka (v palcich) 0.4331 inch
Vyska 11 mm Vyska (v palcich) 0.4331 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 11 mm Sitka 7.6 mm
Sitka (v palcich) 0.2992 inch Cistd hmotnost 0.67g
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 99.00 mm
Sitka VPE 90.00 mm Vyska VPE 40.00 mm
Parametry systému

Pocet pola 1 MnozZstvi fady kolika 1

Pajeci kolik, délka (I) 0O mm Stupen kryti IP20
Udaje o materialu

Izolacni material PA Barevny Oranzova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 100 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodice vhodné k pFipojeni

Referencni text

Délka koncovek se vybira

v zavislosti na produktu a
jmenovitém napéti., Vnéjsi

pramér plastové objimky
by nemél byt vétsi nez
roztec (P)

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda

Poznamky

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfiuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2". Dalsi naroky na produkty je mozné

vyhodnotit na pozadani.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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