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Obrazek vyrobku

Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vyssi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Komponentni svorka, Svorka se dvéma
vrstvami, Jmenovity prafez: 2.5 mmz2, Pfipojeni s
kotevni svorkou

Cislo objednavky 1748790000
Typ ZDK 2.5/R/2
GTIN (EAN) 4032248006151
MnozZstvi 50 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 53 mm Hloubka (v palcich) 2.0866 inch
Vyska 79.5 mm Vyska (v palcich) 3.1299 inch
Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch
Cista hmotnost 10.61g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Pfipojeni taznou pruzinou, Nutna koncova deska Ano
S odporem, pro zadsuvné
propojeni, Jeden konec
bez konektoru
Pocet potencialt 1 Pocet drovni 2
Pocet svérnych bodd na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ano PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 36 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 24V
Jmenovité DC napéti 24V Jmenovity proud 10 A
Proud pfi maximu vodict 05A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W

60947-7-x
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Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prirez propojeni AWG, max. AWG 14 Smér pripojeni vrchol

Délka odizolovani 10 mm Typ pripojeni 2 PFipojeni s kotevni svorkou

Typ pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Pocet pfipojeni 4

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.05 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 30 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.05 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.05 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prirez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.05 mm2

max. min.

Prlrez pfipojeni vodica, splétané, max. 2.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.05 mm?2

Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 2.5 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.05 mm?2

max. min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné splétané, 0.05 mm?2

min.

Vseobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 14 Prafez propojeni AWG, min. AWG 30

Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 356

Dulezita poznamka

Informace o produktu Musi byt dodrZzena povolena trvala provozni teplota

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903

ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14

ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanald modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Plochy Sroubovak

Sady Sroubovaki izolovanych dle VDE, k praci na
soucéastech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 3.5 mm, Délka Gepele: 100 mm,
objednavky Tloustka cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
Mnozstvi 1ST
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