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Podobné ilustraci
Tato svorka DPS poskytuje testovaci bod, pfipojeni pro
32 A a prlifez vodi¢e 6 mm2 pomoci osvédcéeného pfipo-
jeni upinacim tfrmenem s roztec¢i 5,00 a 5,08 mm, smér
vystupu vodi¢e 90° a 135°, s rozsdhlymi pridavnymi funk-
cemi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, 5.08 mm, Pocet pdla: 8, 135°, Pajeci
kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Pfi-
pojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. :

6 mm?2, Box
Cislo objednavky 1752940000
Typ LP 5.08/08/135 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248052837
MnozZstvi 50 items
Odaje vyrobku IEC: 500V /32A/0.5-6 mm?2
UL: 300V /20 A /AWG 26 - AWG 12
Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 17.5 mm Hloubka (v palcich) 0.689 inch
Vyska 20 mm Vyska (v palcich) 0.7874 inch
Nejvys$si nebo nejnizsi verze 16.8 mm Sitka 41.24 mm
Sitka (v palcich) 1.6236 inch Cistd hmotnost 1256 g
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 155.00 mm
Sitka VPE 100.00 mm Vyska VPE 50.00 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
LP

Metoda pfipojeni vodice

Pfipojeni s upinacim
tfmenem

Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim Smeér vystupu vodice 135°
pfetavenim prlichozim
otvorem
Rozte¢ v mm (P) 5.08 mm Roztec v palcich (P) 0.200"
Pocet pola 8 Mnozstvi fady kolikd 1
Vybavuje zakaznik Ano Pocet fad 1
Max. sousednich kolikt na fadu 24 Péajeci kolik, délka (1) 3.2 mm
Rozméry péjecich pinl 0,75 x 0,9 mm Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1.3 mm
Tolerance primeéru otvoru pajeciho ocka + 0,1 mm Pocet pajenych kolikd na pol 1
(D)
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,6 Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Svérny Sroub M3 Délka odizolovani 6 mm
LTvmm 35.56 mm L1 v palcich 1.400"
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20 Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem
normy DIN VDE 0470 normy DIN VDE 57 106 prstl
Stuperi kryti IP20 Objemovy odpor 1,20 mQ
Udaje o materialu
Izolaéni material PA Barevny OranzZova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izolacniho materialu |
Komparativni index sledovani (CTI) =600 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Natér 1-3 um Ni, 4-6 pm SN
Typ cinovani matny povrch Struktura vrstev pajeného pripojeni 4.6 umNi/ 4.6 ym Sn
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 100 °C
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Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
Vodice vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2

Upinaci rozsah, max. 6 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 26

Prafez propojeni AWG, max. AWG 12

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2

Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?

Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.5 mm?2

46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?

min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?2

max.

Zasunte méfi¢ v souladu s EN 60999 a 2,4 mmx 1,5 mm; 3,0 mm
x b; @

Upinatelny vodic¢ Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym

vodi¢em

jmen. 0.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporucenéa dutinka HO0,5/12 OR

na konci vodice

Délka odizolovani ‘ jimen. 6 mm

Doporucené dutinka HO,5/6

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodicem

jmen. 0.75 mm?
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporu¢enéa dutinka HO,75/12 W

na konci vodice

Délka odizolovani ‘ jimen. 6 mm

Doporuc¢ena dutinka HO,75/6

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodicem

jmen. T mm?2

vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporucena dutinka H1,0/12 GE
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporucenéa dutinka H1,0/6

na konci vodice

Referencéni text

Délka koncovek se vybira v zavislosti na produktu a jmenovitém napéti., Vnéjsi primér plastové
objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P)

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet pél 32A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet péli 306 A Jmenovity proud, min. pocet polu 32 A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
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Jmenovity proud, max. pocet polt 25 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 500V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi Il/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V

stuper znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV

prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse120A
prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu

Jmenovité udaje podle CSA

Institut (CSA) CSA C. osvédé&eni (CSA) 200039-1202191
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300 V

CSA) CSA)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB / 20 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

CSA) CSA)

Prafez vodi¢e AWG, min. AWG 26 Prafez vodice AWG, max. AWG 12

Odkaz na hodnoty pro schvaleni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Specifikace jsou maximalni

Jmenovité udaje podle UL 1059

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V

UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikacni skupinaB / 20 A Jmenovity proud (aplikacni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)

Prafez vodice, AWG, min. AWG 26

Priifez vodice, AWG, max. AWG 12

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky ¢ Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* The test point can only be used as potential-pickup point.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01

ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Dimensional drawing
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Mezilehlé desky

Maximalni napéti je zalozeno na minimalni vzdalenosti.

VloZené desticky zvétsuji vzdalenosti mezi riiznymi

potencialy a umoznuji vy$si jmenovité napéti nebo jasné

oddéleni, napf. mezi sitovym a nizkym napétim nebo

rdznymi ochrannymi zénami.

Rybinovy spoj umoznuje jednoduchou instalaci a zarucuje

bezpecné pripevnéni. Dalsi vlastnosti jsou nasleduijici:

* Roztec rozsifena o 1,27 nebo 2,54 mm - v§echny dalsi
kombinace jsou mozné

* Barevné kédovani zajiStuje visualni rozliSeni

¢ Rizné tvary, standardni designy.

Je lepsi se vyvarovat neluplnym individualnim sestavam,

protoze jednotlivé svorkovnice se spojuji k vytvoreni

jednotné ucelené jednotky. Pfedem sestavené

komponenty na pozadani.

Vyhody: efektivni zpracovani, zvySena stabilita, zvySena

spolehlivost.

Vseobecné objednaci udaje

Typ LPZP 2.54/135 OR Verze
Cislo 1753740000 Svorka PCB, Prislusenstvi, Mezilehla deska, OranZova, Pocet pola: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4032248058648
MnozZstvi 100 ST

Dalsi pFislusenstvi

Pti vytvareni perfektniho feSeni neni zadna uloha pfilis

mala.

Pripojeni je jen jedna ¢ast celkového procesu. V

aplikacich, kde je potreba testovat, seskupovat nebo

oddélovat potencidly jsou drobné detaily ¢asto klicem k

dokonalému feSeni.

Systém neni systémem bez téchto malych, ale nezbytnych

detaild:

» Testovaci zastrcky zajistuji spolehlivé snimani z
diagnostickych zasuvek

Soubézné s vyrobnim procesem a aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PS 2.0 MC Verze
Cislo 0310000000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Testovaci zastrcka,
objednavky Cervena, Poget poli: 1

GTIN (EAN) 4008190000059
Mnozstvi 20 ST
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Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Velky potencial pro malé svorky.

Pro efektivni rozvod elektfiny pfimo u pfipojeni:

* Oddélena hrebenova kolejnice

¢ K dispozici se vSemi standardnimi pocty pold

* Jednoduché zkraceni

Zmensete velikost, aby odpovidala poctu péli, a pripojte
vodic¢ v jediném zakroku.

Pro dodate¢nou montaz nebo zamérné snizeni tepelného
zatizeni na DPS.

Typ LPA QB 2 Verze
Cislo 1472200000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Spojovaci konektor, Pocet pdlu: 2
objednavky

GTIN (EAN) 4008190096298
MnozZstvi 50 ST

Typ LPA QB 3 Verze
Cislo 1472300000 Svorka PCB, PfisluSenstvi, Spojovaci konektor, Pocet pdlu: 3
objednavky

GTIN (EAN) 4008190093914
MnozZstvi 50 ST

Typ LPA QB 4 Verze
Cislo 1472400000 Svorka PCB, P¥islusenstvi, Spojovaci konektor, Pocet pdlu: 4
objednavky

GTIN (EAN) 4008190053918
MnozZstvi 50 ST
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