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Obrazek vyrobku

!\

90°

Odpojovaci prvek s testovacim bodem, svorka DPS s
osvédéenym pfipojenim upinacim tfrmenem s roztedi
5,08 mm, smér vystupu vodice: 90°. Vhodna pro vodice s
prifezem do 6,0 mmz2.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, 5.08 mm, Pocet pdla: 1, 90°, Pajeci
kolik, délka (I): 4.5 mm, pocinované, ¢ernd, Pfipo-
jeni s upinacim tfrmenem, Upinaci rozsah, max. : 6

mm?2, Box
Cislo objednavky 1755190000
Typ LPTR 5.08/01/90 4.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248017157
MnozZstvi 100 items
Odaje vyrobku IEC: 500V /32A/0.5-6 mm?2
UL: 300V / 15 A/ AWG 26 - AWG 12
Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni

18
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 32.6 mm Hloubka (v palcich) 1.2835 inch
Vyska 24.1 mm Vyska (v palcich) 0.9488 inch
Nejvy$si nebo nejnizsi verze 19.6 mm Sitka 5.68 mm
Sitka (v palcich) 0.2236 inch Cista hmotnost 449¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Box Délka VPE 131.00 mm
Sitka VPE 106.00 mm Vyska VPE 67.00 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
LP

Metoda pfipojeni vodice

Pfipojeni s upinacim
tfmenem

MontaZz na PCB desku Pfipojeni pajenim Smeér vystupu vodice 90°
pretavenim priichozim
otvorem
Rozte¢ v mm (P) 5.08 mm Rozteé v palcich (P) 0.200"
Pocet pola 1 MnozZstvi fady kolika 1
Vybavuje zakaznik Ano Pocet fad 1
Max. sousednich kolikt na fadu 24 Péajeci kolik, délka (1) 4.5 mm
Rozméry pajecich pinl 0,75 x 0,9 mm Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1.3 mm
Tolerance primeéru otvoru pajeciho ocka + 0,1 mm Pocet pajenych kolikd na pol 1
(D)
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,6 Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Svérny Sroub M3 Délka odizolovani 6 mm
L1 v mm 5.08 mm L1 v palcich 0.200"
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20 Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem
normy DIN VDE 0470 normy DIN VDE 57 106 prsta
Stupen kryti IP20 Objemovy odpor 1,20 mQ
Udaje o materialu
Izolaéni material PA Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolacniho materialu |
Komparativni index sledovani (CTI) =600 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Natér 1-3 um Ni, 4-6 pm SN

Typ cinovani

matny povrch

Struktura vrstev pajeného pfipojeni

4.6 umNi/4..6 ym Sn
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Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 100 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodice vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 6 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?
Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?2
min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?
max.

Zasunte méfi¢ v souladu s EN 60999 a 2,4 mmx 1,5 mm; 3,0 mm
xb; o

Upinatelny vodic¢

Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. 0.5 mm2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,5/12 OR
na konci vodice
Délka odizolovani | jmen. 6 mm
Doporuc¢ena dutinka HO,5/6

na konci vodice

Prirez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 0.75 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporuc¢ena dutinka HO,75/12 W

na konci vodice

Délka odizolovani | jmen. 6 mm

Doporucenéa dutinka HO,75/6

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. T mm?2

vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporucena dutinka H1,0/12 GE
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporucenéa dutinka H1,0/6

na konci vodice

Referenéni text

Délka koncovek se vybira v zavislosti na produktu a jmenovitém napéti., Vnéjsi primér plastové
objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P)

Jmenovité udaje podile IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Jmenovity proud, max. pocet péli

(Tu=20 °C)

20A

Jmenovity proud, min. pocet polu 32 A
(Tu=20 °C)
Jmenovity proud, min. pocet polu 32 A
(Tu=40 °C)

Datum vytvoreni 31.03.2026 08:53:32 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/0409500000
https://eshop.weidmueller.com/p/0282600000
https://eshop.weidmueller.com/p/0409600000
https://eshop.weidmueller.com/p/0282700000
https://eshop.weidmueller.com/p/0409700000
https://eshop.weidmueller.com/p/0372600000

Datovy list

LPTR 5.08/01/90 4.5SN BK BX

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Jmenovity proud, max. pocet polt 16 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 500V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi Il/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V
stuper znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse120A
prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu
Jmenovité udaje podle CSA
Institut (CSA) CSA C. osvédé&eni (CSA) 200039-1202191
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300 V
CSA) CSA)
Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 15 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
CSA) CSA)
Prafez vodi¢e AWG, min. AWG 26 Prafez vodice AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podle UL 1059
Institut (UR) UR C. osvédé&eni (UR) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikacni skupinaB / 15 A Jmenovity proud (aplikacni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)
Prafez vodic¢e, AWG, min. AWG 26 Prafez vodice, AWG, max. AWG 12

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2“. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky ¢ Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01

ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008390000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 18T

Mezilehlé desky

Vseobecné objednaci udaje

Maximalni napéti je zaloZzeno na minimalni vzdalenosti.

Vlozené desticky zvétsuji vzdalenosti mezi rliznymi

potencialy a umoznuji vy$si jmenovité napéti nebo jasné

oddéleni, napf. mezi sitovym a nizkym napétim nebo

rdznymi ochrannymi zénami.

Rybinovy spoj umoziuje jednoduchou instalaci a zaruc¢uje

bezpedéné pripevnéni. Dalsi vlastnosti jsou nasledujici:

¢ Roztec rozsitena o 1,27 nebo 2,54 mm - vSechny dalsi
kombinace jsou mozné

¢ Barevné kédovani zajiStuje visualni rozliseni

* Rlzné tvary, standardni designy.

Je lepsi se vyvarovat netplnym individualnim sestavam,

protoze jednotlivé svorkovnice se spojuji k vytvoreni

jednotné ucelené jednotky. Pfedem sestavené

komponenty na pozadani.

Vyhody: efektivni zpracovani, zvySena stabilita, zvySenéa

spolehlivost.

Typ LPZP 1.27/90 OR Verze
Cislo 1747490000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Mezilehla deska, OranZova, Pocet pola: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992170
MnozZstvi 100 ST

Typ LPZP 1.27/90 SW Verze
Cislo 1747510000 Svorka PCB, Prislusenstvi, Mezilehla deska, ¢erna, Pocet pola: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992194
MnozZstvi 100 ST
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Typ LPZP 2.564/135 OR Verze

Cislo 1753740000 Svorka PCB, Prislusenstvi, Mezilehla deska, OranZova, Pocet poli: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4032248058648

MnozZstvi 100 ST

Typ LPZP 2.54/90 OR Verze

Cislo 1747480000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Mezilehla deska, OranZova, Pocet pola: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992163

Mnozstvi 100 ST

Typ LPZP 2.54/90 SW Verze

Cislo 1747500000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Mezilehla deska, erna, Pocet pdlu: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992187

MnozZstvi 100 ST

Typ LPZP1N 2.54 OR Verze

Cislo 1747470000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Mezilehla deska, OranZova, Pocet poli: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992156

MnozZstvi 100 ST

Typ LPZP1N 2.54 SW Verze

Cislo 1747520000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Mezilehla deska, ¢erna, Pocet pdlu: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992200

Mnozstvi 100 ST

Montazni bloky

Vseobecné objednaci udaje

Mala soucastka, velky vykon:

Pripinaci upevnovaci prvky zvySuji mechanickou odolnost
svorek desky plosnych spoju.

Pfipinaci nebo pfedem sestavené - vzdy ta prava volba:
* Odolny, pfesné sedici rybinovy spoj

¢ Odolné kovové zavitové vlozky

* Vhodné pro vSechny sméry vyvodu

Maximalni stabilita, minimalni ndmaha:

¢ Extrémni odolnost pro ¢asté pripinani

* Kompletni fada pro jednoduchy vybér

Vysledek: pajené body, kontakty a celkovy modul jsou
odolnéjsi proti mechanickému namahani, jako jsou
vibrace a zatizeni tahem.

Typ LPBB OR Verze

Cislo 1747540000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Montazni blok, OranZova, Pocet pola: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992224

MnoZstvi 100 ST

Typ LPBB MU OR Verze

Cislo 1747530000 Svorka PCB, PfisluSenstvi, Montazni blok, OranZova, Pocet pola: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190992217

MnozZstvi 100 ST
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Indikatory funkci

Vseobecné objednaci udaje

Vse pod kontrolou:

Indikator funkce se snadno dodate¢né montuje a jasné

signalizuje stav spinani v misté upnuti - k dispozici

také s drzakem S§titk( velkého formatu. Jeden z nejvice

vSestrannych a efektivnich systém( s rozte¢i 5 mm: fada

LP spole¢nosti Weidmdiller

* Drzdk na 3 mm standardni LED

¢ Jednoducha instalace na zadni stranu svorek rfady SP.

* Volitelny drzak na znacky pro rozSifené moznosti
znaceni (WS10/5 a WS12/5, viz znacky)

Nejjednodussi, nejspolehlivéjsi zplisob monitorovani stavu

spinani.

Zkratka: minimalni ndmaha, maximalni spolehlivost.

Typ LPA FA2 Verze
Cislo 1495960000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Ukazatel funkce, ¢erna, Pocet pdli: 2
objednavky

GTIN (EAN) 4008190173500
MnozZstvi 50 ST

Typ LPA FA2 BZ Verze
Cislo 1496160000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Ukazatel funkce, ¢erna, Pocet pola: 2
objednavky

GTIN (EAN) 4008190100988
MnozZstvi 50 ST

Typ LPA FA3 Verze
Cislo 1496060000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Ukazatel funkce, ¢erna, Pocet pdli: 3
objednavky

GTIN (EAN) 4008190062330
Mnozstvi 50 ST

Typ LPA FA3 BZ Verze
Cislo 1496260000 Svorka PCB, Pfislusenstvi, Ukazatel funkce, ¢erna, Pocet pdli: 3
objednavky

GTIN (EAN) 4008190101862
MnozZstvi 50 ST
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