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Robustni modulové ramy CR10 jsou k dispozici z polykar-
bonatu nebo z tlakoveé litého zinku.

Tyto rdmy jsou navrzeny tak, aby 3 jednotlivé moduly, ¢i
odpovidajici pocet dvojitych moduld, mohly byt instalo-
vany. Tyto CR10 ramy jsou navrzeny tak, aby odpovidaly
krytlm velikosti 4.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, HDC vlozka, ConCept rdm
Cislo objednavky 1758460000

Typ HDC-CR10-3S GR

GTIN (EAN) 4032248019687

Mnozstvi 5 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch

Vyska 35 mm Vyska (v palcich) 1.378 inch

Sitka 34 mm Sitka (v palcich) 1.3386 inch

Cista hmotnost 37.14¢g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 2f94735a-9fba-4903-842-4fb9aa902310

ConCept Pneumaticky modul

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny BéZzova

Rozméry

Sitka 34 mm Celkova délka zakladny 64 mm

Vyska konektoru samce 35 mm

Vseobecné udaje

Pocet pola 1 Instalaéni velikost 4

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Bézova

Typ Zastrcka Zakladni material Polykarbonat

Rada ConCept ram Neobsahuje halogeny false

Nizka koufivost podle DIN EN 45545-2  Ano BG 4

Pfipojeni datové, uzemnéni

Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, max., zemnici 1.5 Nm
pripojeni

Utahovaci moment, min., zemnici 1.2 Nm

pripojeni

Verze

Prirez propojeni AWG, max. AWG 14 Instalacni velikost 4

Zakladni material Polykarbonat BG 4
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002312 ETIM 9.0 EC002312
ETIM 10.0 EC002312 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Nastroj na vyjimani modult

Weidmdiiller nabizi celou fadu krimpovaciho naradi,
bezkontaktnich nastroja a optickych nastroju.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC-DW-MOD Verze
Cislo 1688200000 Rlzné nastroje, Nastroj na vyjmuti kontaktu
objednavky

GTIN (EAN) 4008190857189
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008390000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 18T

Typ SDS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
Mnozstvi 1ST

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Verze
Cislo 9008400000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056361
MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.8X4.0X100 Verze
Cislo 9008340000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056293
MnozZstvi 18T
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KFiZzovy Sroubovak, Pozidriv

KFizovy Sroubovéak typu Pozidriv, izolovany dle VDE, SDIK
PZ DIN 7438, ISO 8764 /2-PZ, vystup podle normy ISO
8764-PZ, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK P21 Verze
Cislo 9008900000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266685
MnozZstvi 1ST

Typ SDK PZ1 Verze
Cislo 9008530000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056521
MnozZstvi 18T
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