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Podobné ilustraci

Pouzdro CLI T je vysoce kvalitni, priihledné pouzdro pro Vgeobecné objednaci udaje

znaceni vodi¢l a kabel(l s prafezem do 75 mmz2. Pouzdro

CLIT je k dispozici ve ¢tyfech délkach, umoznujicich pou-  verze CableLine, Objimka x 5 mm, PVC, Barevny:
Ziti 3titkd s dlouhymi textovymi fetézci. Prahledné pouzdro o Transparentni, Vn&j$i pram. vodice: 1.3 - 3 mm
optimalné chrani vsunuty Stitek pred vn&jgimi viivy. TM- :yjo objednévky W

znacka z portfolia MultiCard a MultiMark je vhodna jako GTIN (EAN) 4032248052455

vkladaci Stitek. MnozZstvi 200 items

¢ Pouzdra maiji $irsi rozsah prarezt

e Specidlni pruzny profil zaruc¢uje Sirokou Skalu moznosti
pouziti

¢ TMH-I stitek se snadno vlozi do pouzdra pred nebo po
zapojeni vodice,

¢ K dispozici v péti délkach

* Neni vhodné pro znadeni pomoci inkoustu P-ink nebo
pomoci pera STI
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 6 mm Hloubka (v palcich) 0.2362 inch
Vyska 15 mm Vyska (v palcich) 0.5906 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cista hmotnost 0.18¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ tisku prazdny Sitka 5 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 80 °C
Rozsah provozni teploty, min. -30°C Barevny Transparentni
Halogen Ano Zakladni material PVC
Doporucené odvétvi Doprava, Stroje Rozsah provozni teploty -30..80°C
Oznaceni vodicu a kabeld

Halogen Ano Prafez vodice, max. 1.5 mm?2
Priifez vodice, min. 0.22 mm? Vnéjsi pram. vodice, max. 3 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 1.3 mm Vnéjsi pram. vodice 1.3-3 mm
Prafez pfipojeného vodice 0.22 - 1.5 mm?

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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