Datovy list

SAI-4-F 4P IDC PUR 5M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

¢ Kompaktni systém IDC zjednodusSuje vyrobu, instalaci a
urdzbu.

* VVroubkované kovové matice zajiStuji stabilitu a bezpec¢-
nost s minimalnim usilim.

¢ |IDC rozvadéce maiji stejné rozméry jako standardni SAI
rozvadéce. Jsou kompatibilni se standardnimi SAI roz-
vadéci.

¢ 3-poélova verze s 1 vstupnim/vystupnim signalem na
kanal a 4-polova verze se 2 vstupnimi/vystupnimi sig-
naly na kanal,

¢ jednotlivd montaz kabel snimacu / akénich ¢lenl v
misté instalace,

 spolehlivé a rychlé pfipojeni diky pfipojovacimu prvku
IDC,

* stupen kryti IP 67.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Pevna kabelova verze, IDC, M12, 30 V, A-kédovani,
LED: Ano, Iniciacni prvek LED: Ano, Typ kabelaze:
PNP, 5 m

Cislo objednavky 1766660000

Typ SAl-4-F 4P IDC PUR 5M
GTIN (EAN) 4032248107384
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (CURus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 102 mm Hloubka (v palcich) 4.0157 inch
Vyska 25 mm Vyska (v palcich) 0.9842 inch
Sitka 60 mm Sitka (v palcich) 2.3622 inch
Cista hmotnost 461.12 g
Teploty
Provozni teplota -20-80°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060¢755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497
Udaje o p¥ipojeni
Vnéjsi pram. vodice, min. 1.2 mm Délka odizolovani plasté 15 mm
Max. pfipojeni ekvivalentniho prifezu 10 Vystup rozvadéce Pevna kabelové verze, IDC
Elektrické udaje
Jmenovité napéti, min. 0V Jmenovité napéti, max. 30V
Zkusebni napéti 1kV Max. proudova kapacita na slot 4 A
Celkem proud 9A Proud na signal 2A
K dispozici elektrické izolace Ne Odpor izolace 109 Q
Technické udaje kabelu
Pocet pola 4 Barva oplasténi cerna
Vnéjsi pramér 7.4 mm Stinény Ne
Halogen Ne Vnéjsi pram. vodice, min. 1.2 mm
Polomér ohybu, min., pohyblivy 10 x pramér kabelu Cykly ohybu 2 mil.
Prafez vodice (tisk/online) 8x0,34 mm2+2x Material plasté PUR
0,75 mm?2
Barevné kédovani modra, hnéd4, hnéda / Délka kabelu 5m
zelena, zluta, Seda, Seda /
rizova, zelena, cervena /
modra, bila, bila / zelena
Vhodné pro nosice kabel( Ano
Vseobecné technické udaje
Stupen kryti IP67 Kédovani zasuvné stanice A-kédovani
Pocet pola 4 Pocet soketli kontaktd 4
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Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Datovy list

SAI-4-F 4P IDC PUR 5M

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pfipojovaci zavit M12 Zavaznost znecisténi 2

Chovani pfi pozaru V-0 LED Ano
Iniciacni prvek LED Ano Barva LED pro indikaci provozu zelena

Barva LED pro I/0 funkce Zluta

l'ldaje o materialu

Hlavni material krytu Pocan Material rozvadéce Plast

Barva krytu Seda, RAL 7032 Sroubova patice CuZn, poniklované
Material kontaktu CuZn Povrch kontaktu Pozlacené
Nosny material kontaktu PBT (UL 94 VO)

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002585 ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585 ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585 ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08 ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08 ECLASS 14.0 27-44-01-08
ECLASS 15.0 27-44-01-08
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Nakresy
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M12

Ochranna vika chrani nepfifazené pripojovaci body pred
vnéjsimi vlivy.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAI-SK-M12 Verze
Cislo 9456050000 Montazni sestavy chranénych komponent, Ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4008190304058
MnozZstvi 30 ST

Screwty® nastroj na kabelové prichodky s funkci utahovaciho momentu

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vdestranny nastroj pro utahovani
vSech béZznych kabelll snimacu a akénich ¢lend. | tézko
pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinecné a
celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejct (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro prizpUsobitelné
konektory samce a samice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY SET -DM Verze
Cislo 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436859
MnozZstvi 18T
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Prazdné

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
_—— kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
P — Struény prehled vyhod:
T « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
— pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
; ‘ : * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/20 MC NE WS Verze
Cislo 1609940000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4008190203528
Mnozstvi 200 ST

P¥ipojeni s odstranénim izolace

V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabeld. K uspokojeni téchto poZadavk( nabizi spolec¢nost
Weidmiiller Sirokou fadu zasuvnych konektor( pro vlastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pfipojeni, které jsou velmi pevné a
idealni napfriklad pro strojirenstvi. Zasuvny konektor M 12
nabizi vybér 4 rlznych systému pfipojeni.

IDC se instaluje jednodus$e a rychle diky mozZnosti
pfipojeni vodi¢e pfimo do svérného bodu bez nutnosti
krimpovani nebo odizolovani. Také nabizi vynikajici
funkéni bezpecénost.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAI-SA-4-IDC Verze
Cislo 1766810000 Konektor pfipojitelny v terénu, M12
objednavky

GTIN (EAN) 4032248148233
MnozZstvi 1ST
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