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Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a narazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje blo-
kovani krytu pevnym drzenim a zabrafiuje nahodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 12, Stupen kryti:
IP65, v zapojeném stavu, Kryt zakladny, Koncova
uzamykaci svorka, dolni strana, Standardné, s kry-
tem, Velikost kabelovych vstupG: M 32

Cislo objednéavky

1788390000

Typ HDC 48B SDLU 2M32G
GTIN (EAN) 4032248205929
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni ( €

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 143 mm Hloubka (v palcich) 5.6299 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 166.2 mm Sitka (v palcich) 6.5433 inch
Rozmeér pfi montazi - vyska 106 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 1711 mm
Cista hmotnost 1552 g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost

Latka Aceton

Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Vrtaci olej
Chemicka odolnost Odolné

Latka Nafta

Chemicka odolnost Odolné

Latka Etylalkohol
Chemicka odolnost Odolné

Latka Prevodovy olej
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydraulicky olej
Chemickd odolnost Odolné

Latka Chladivo
Chemickéa odolnost Odolné

Latka Petrolejovy benzin
Chemicka odolnost Odolné

Latka Pot

Chemicka odolnost Odolné

Latka Prémiovy benzin
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Voda

Chemicka odolnost Odolné

Latka uv

Chemicka odolnost Nestabilni

Latka Ozén

Chemicka odolnost Nestabilni

Obecné udaje

Utahovaci moment

1.2 Nm

Hlavni material krytu

tlakové lity hlinik

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti

IP65, v zapojeném stavu
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Poznamka ke tfidy ochrany Stupen kryti se zajisténym EMC kryty Ne
krytem: IP 65
Material zaji§tovaciho prvku Nerezavéjici ocel
Rozméry
Délka roztec¢e otvori A2 111 mm Kabelovy vstup se zavitem
Sitka pouzdra C 90 mm Sitka zakladny C1 120 mm
Celkovéa délka pouzdra 132 mm Vyska pouzdra B 120 mm
Vyska zakladny B1 10 mm
Verze
Velikost kabelovych vstupt M 32 Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko dolni ¢ast
Kryt s krytem Utahovaci moment 1.2 Nm
Pocet kabelovych vstup( nahofe 0 Pocet kabelovych vstup( ze strany 2
Design krytu s krytem Design pouzdra Kryt zakladny
Design zajiStovaciho systému Koncovéa uzamykaci svorka,  Design Standardné
dolni strana
Instalaéni velikost 12 Kabelovy vstup se zavitem
Typ Kryt zakladny Verze svorky Koncova uzamykaci svorka
Tésnéni NBR Vnitini zavit M 32
Barva (RAL) RAL 7035 BG 12
Vhodné pro systém ModuPlug® Ano
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Kryt, vstup kabelu na horni strané

Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucéuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.

Typ HDC 48B TOLU 1PG29G Verze

Cislo 1650980000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4008190299606 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupl: PG 29
Mnozstvi 18T

Typ HDC 48B TOLU 1PG36G Verze

Cislo 1651000000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastréky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4008190299620 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupl: PG 36
MnozZstvi 18T

Typ HDC 48B TOLU 1M50G Verze

Cislo 1788330000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupeni kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastréky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248205868 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupG: M 50
MnozZstvi 18T

Typ HDC 48B TOLU 1M40G Verze

Cislo 1788340000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248205875 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstup: M 40
MnozZstvi 1ST

Typ HDC 48B TOLU 1M32G Verze

Cislo 1788350000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248205882 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstup(: M 32
MnozZstvi 18T
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Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucéuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.

Typ HDC 48B TSLU 1PG29G Verze

Cislo 1650850000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4008190299453 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupl: PG 29
Mnozstvi 18T

Typ HDC 48B TSLU 1PG36G Verze

Cislo 1650860000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4008190299460 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupl: PG 36
MnozZstvi 18T

Typ HDC 48B TSLU 1PG42G Verze

Cislo 1670470000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupeni kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastréky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4008190431556 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupt: PG 42
MnozZstvi 18T

Typ HDC 48B TSLU 1M50G Verze

Cislo 1788300000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248205837 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstup: M 50
MnozZstvi 1ST

Typ HDC 48B TSLU 1M40G Verze

Cislo 1788310000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 12, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248205844 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupG: M 40
MnozZstvi 18T

Typ HDC 48B TSLU 1M32G Verze

Cislo 1788320000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 12, Stuper kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastrcky, Koncova uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248205851 svorka, dolni strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: M 32
MnozZstvi 18T
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