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Obrazek vyrobku

S nasi Sirokou $kalou stinénych pfipojeni KLBU mizete
dosahovat flexibilnich a samonastavitelnych stinénych
kontaktl a zajistit bezchybny provoz zafizeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Upinaci trmen, Upinaci tfmen na stinéné pfipojeni
Cislo objednavky 1791240000

Typ KLBUE 10-20 SC

GTIN (EAN) 4032248222193

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 01:35:37 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1791240000

Datovy list

KLBUE 10-20 SC

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 40 mm Hloubka (v palcich) 1.5748 inch
Vyska 26 mm Vyska (v palcich) 1.0236 inch
Sitka 23.6 mm Sitka (v palcich) 0.9291 inch
Rozmér pfi montazi - Sirka 22.1mm Cistd hmotnost 29.22g¢g
Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.099 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze Pro stinéné pripojeni Nutna koncova deska Ne

Nosn4 lista Montéazni deska

Udaje materialu

Barevny Stiibrna Klasifikace hoflavosti UL 94 None
Dalsi technicka data

Navod k instalaci P¥ima montaz Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Typ montaze

Sroub

Data hodnoceni

Jmenovity prifez

20 mm?2

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)

Délka odizolovani 26 mm Typ ptipojeni Pruzinové pfipojeni
Pocet pfipojeni 1 Pramér kabelu, max. 20 mm

Pramér kabelu, min. 10 mm Prifez pfipojeni vodica, splétané, max. 20 mm?2

Prirez pfipojeni vodica, splétané, min. 10 mm?2

Vseobecné

Navod k instalaci P¥iméa montaz Nosna lista Montazni deska
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020

ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20

Datum vytvoreni 01.04.2026 01:35:37 MEZ
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