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Obrazek vyrobku

Konektor samice se systémem pfipojeni vodi¢l upinacim  VZeobecné objednaci udaje

tfmenem.
K dispozici jsou tfi sméry vyvodu vodice a poskytuji flexi- Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.81 mm,
bilni moZnosti designu urovni pfipojeni: Podet poli: 12, 90% Pripojenis upinacim tFme-
180° dic b&3nY . . ., nem, Upinaci rozsah, max. : 1.6 mm?2, Box
L] ~
vodi¢ soubézny se smérem prfipojeni Eislo objednavky 1798830000
* 90° vodi¢ je kolmy a nad smérem prfipojeni Typ BCZ 3.81/12/90F SN BK BX
* 270° vodi¢ je kolmy a pod smérem pfipojeni GTIN (EAN) 4032248243518
Vybér ze tfi rliznych tvar( krytu splfujicich rizné poza- LUl 50 items
davky: Udaije vyrobku IEC:320V /175 A/0.2- 1.5 mm?2
y: UL: 300V / 10 A/ AWG 28 - AWG 16
* Standardni kryt bez pfiruby Baleni Box

¢ Pfiruba se Sroubem (F)

¢ Pfiruba s patentovanou uvolfiovaci zdpadkou (LR) spo-
le¢nosti Weidmiiller pro funkci uzamknuti a uvolnéni
bez ndmahy a nastroju.

Zasuvné konektory spoleé¢nosti Weidmiuiller s rozteéi

3,81 mm (0,15 palcu) jsou kompatibilni s usporadanim

béZnych konektorl a nabizeji prostor pro znaceni a kédo-

vani.
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Osvédceni
Schvaleni
SRR~
c P us
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 19.1 mm Hloubka (v palcich) 0.752 inch
Vyska 10.5 mm Vyska (v palcich) 0.4134 inch
Sitka 56.14 mm Sitka (v palcich) 2.2102 inch
Cista hmotnost 117449
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409¢-885a-41700372beb 1
Systémové parametry
Skupina produktt OMNIMATE Signal - fada BC/SC 3,81
Typ pfipojeni P¥ipojeni v provozu
Metoda pripojeni vodice Pfipojeni s upinacim tfrmenem
Rozte¢ v mm (P) 3.81 mm
Rozteé v palcich (P) 0.150"
Smeér vystupu vodice 90°
Pocet polu 12
L1Tvmm 41.91 mm
L1 v palcich 1.650"
Pocet fad 1
Mnozstvi fady kolikd 1
Jmenovity prifez 1 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem prstl
normy DIN VDE 57 106
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
normy DIN VDE 0470
Stupen kryti IP20
Objemovy odpor <6 mQ
Muze byt kodovano Ano
Délka odizolovani 7 mm
Svérny Sroub M 2
Hrot Sroubovaku 04x25
Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264
Cykly zapojovani 25
Zasuvna sila / pol, max. 7N
Tazna sila / pdl, max. 5N
Utahovaci moment Typ krouticiho momentu Pfipojeni vodice
Informace o pouziti Utahovaci moment min. 0.2 Nm
max. 0.25 Nm

Typ krouticiho momentu Pfiruba Sroubu
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Informace o poufZiti Utahovaci moment ‘ min. 0.15 Nm
‘ max. 0.2 Nm
Baleni
Baleni Box Délka VPE 197.00 mm
Sitka VPE 126.00 mm Vyska VPE 70.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znaceni Standard DIN EN 61984 ¢ast 7.3.2 / 09.02 vzor prevzaty
z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test oznaceni plivodu, identifikace typu, jmenovité
napéti, jmenovity prifez, rozte¢, typ materialu,
oznaceni schvéleni UL, oznaceni schvaleni CSA
Vyhodnoceni k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: Nezapojeni (neni vyménitelnost) Standard DIN EN 61984, ¢ast 6.3 a2 6.9.1 / 09.02, DIN EN
60512-13-5 / 11.06
Test otoc¢eno o 180° bez kédovych prvkud
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vizualni zkouSka
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: prufez pfipojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.45.1 / 12.02
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,08 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,08 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez pevny 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
vodi¢h Pozadavek 0.2 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 0,3 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,5 mm?2
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0,4 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prifez splétany 1,5 mm?2
vodice
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Typ vodice a prirez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prifez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.5 / 12.00
Pozadavek =210 N
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 220N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO5V-UO0,5
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek =40 N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U1,5
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-K1,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Udaje o materialu
Izolaéni material PA 66 GF 30 Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izola¢niho materialu Il
Komparativni index sledovani (CTI) 2550 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Struktura vrstev kontaktu konektoru 05.1.5umCu/ 2..5 um
Sn
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 120°C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.08 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 28
Prafez propojeni AWG, max. AWG 16
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.6 mm?2
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.2 mm?2
46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 1.5 mm?

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?
min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 1.5 mm?
max.
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Zasurite méfic¢ v souladu s EN 60999 a
xb; @

2,4mmx 1,5 mm

Upinatelny vodi¢

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO,5/6

na konci vodic¢e

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0.75 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani \ imen. 6 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO,75/6

na konci vodic¢e

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. T mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporucenéa dutinka H1,0/6

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 1.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 7 mm
Doporu¢enéa dutinka H1,5/7

na konci vodic¢e

Referencni text

Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P), Délka koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 175 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet polt 15.9 A Jmenovity proud, min. pocet poll 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet poéli 14.1A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V
stuper znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV
prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse76 A
prepéti / stuperi znecisténi lll/3 proudu
Jmenovité udaje podle CSA
Institut (CSA) CSA C. osvédéeni (CSA) 200039-1121690
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 50V
CSA) CSA)
Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 8 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 8 A
CSA) CSA)
Prafez vodice AWG, min. AWG 28 Prafez vodice AWG, max. AWG 16
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podie UL 1059
Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300 V

UL 1059)

UL 1059)
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Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 10 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)
Prafez vodic¢e, AWG, min. AWG 28 Prafez vodice, AWG, max. AWG 16
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Dulezita poznamka
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi

standardy a normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,T¥ida 2. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky ¢ Additional variants on request

* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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SC 3.81/90G

"

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec SC ma soubézny (polozeny) smér
pfipojeni vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi
(G) a verzi se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozte¢i
3.81 mm (0,15 palctll) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor(. Podporuji svétlometovy displej a
nabizeji prostor pro znaceni a kédovani.

Typ SC 3.81/12/90G 3.2SN OR...  Verze

Cislo 1942170000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, PFipojeni
objednavky pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 3.8 1 mm, Pocet poéli: 12,
GTIN (EAN) 4032248655427 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

MnozZstvi 36 ST

SC-SMT 3.81/90G Box

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec (SC-SMT 90G) odolny proti vysokym

teplotam s rozteci 3,81 mm (0,15 palct)

* Smeér pripojeni soubézny s DPS (polozeny)

e Zaviena verze (G)

* Baleno v krabici (BX) nebo na antistatické roli (paska na
civce, RL)

¢ Délka pindG 1,5 mm nebo 3,2 mm

Zasuvné konektory spolec¢nosti Weidmiiller s rozteci

3,81 mm (0,15 palct) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a

koédovani.

Typ SC-SMT 3.81/12/90G 1.5S... Verze

Cislo 1863090000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pietavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet pdli: 12,
GTIN (EAN) 4032248428281 90°, Pajeci kolik, délka (1): 1.5 mm, pocinované, Gerna, Box

MnozZstvi 50 ST

SC-SMT 3.81/180G Box

Konektor samec (SC-SMT 180G) odolny proti vysokym

teplotdm s rozteci 3,81 mm (0,15 palct)

¢ Smeér pripojeni je kolmy k DPS (vzpfimeny)

e Zavrena verze (G)

* Baleno v krabici (BX) nebo na antistatické roli (paska na
civce, RL)

e Délka pini 1,5 mm nebo 3,2 mm

Zasuvné konektory spoleé¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3.81 mm (0,15 palctll) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a

kédovani.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SC-SMT 3.81/12/180G 3.2... Verze

Cislo 1863330000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet péla: 12,
GTIN (EAN) 4032248427505 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, éerna, Box
MnozZstvi 50 ST

Typ SC-SMT 3.81/12/180G 1.5... Verze

Cislo 1863940000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pripojeni
objednavky pajenim pietavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet poli: 12,
GTIN (EAN) 4032248429110 180°, Pajeci kolik, délka (1): 1.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 50 ST

SC-SMT 3.81/90G Box

Konektor samec (SC-SMT 90G) odolny proti vysokym

teplotam s rozte¢i 3,81 mm (0,15 palct)

¢ Smeér pripojeni soubézny s DPS (polozeny)

e Zaviena verze (G)

¢ Baleno v krabici (BX) nebo na antistatické roli (paska na
civce, RL)

e Délka pini 1,5 mm nebo 3,2 mm

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3.81 mm (0,15 palcll) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a

kédovani.
Vseobecné objednaci udaje
Typ SC-SMT 3.81/12/90G 3.2S... Verze
Cislo 1862730000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada koliku, zaviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pietavenim prachozim otvorem, 3.81 mm, Pocet pdli: 12,
GTIN (EAN) 4032248427727 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, Eerna, Box

Mnozstvi 50 ST

SC 3.81/180G

Konektor samec SC ma kolmy (vzpfimeny) smér pripojeni
vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi (G) a verzi
se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spoleé¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3.81 mm (0,15 palcll) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a

kédovani.
Vseobecné objednaci udaje
Typ SC3.81/12/180G 3.2SN G... Verze
Cislo 1793680000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet péla: 12,
GTIN (EAN) 4032248230808 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, Svétla zelena, Box

MnozZstvi 36 ST
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SC 3.81/90G

"

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec SC ma soubézny (polozeny) smér
pfipojeni vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi
(G) a verzi se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozte¢i
3.81 mm (0,15 palctll) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor(. Podporuji svétlometovy displej a
nabizeji prostor pro znaceni a kédovani.

Typ SC 3.81/12/90G 3.2SN BK...  Verze
Cislo 1793200000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, PFipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248227693
MnozZstvi 36 ST

pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 3.8 1 mm, Pocet poéli: 12,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SC 3.81/180G

™

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec SC ma kolmy (vzpfimeny) smér pfipojeni
vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi (G) a verzi
se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3,81 mm (0,15 palct) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a
kédovani.

Typ SC 3.81/12/180G 3.2SN B...  Verze
Cislo 1793590000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pripojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248230716
MnozZstvi 36 ST

pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet poli: 12,

180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SC 3.81/90G

"

Konektor samec SC méa soubézny (poloZzeny) smér
pfipojeni vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi
(G) a verzi se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spolec¢nosti Weidmiiller s rozteci
3,81 mm (0,15 palcl) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor(i. Podporuji svétlometovy displej a
nabizeji prostor pro znac¢eni a kédovani.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SC3.81/12/90G 3.2SN GN... Verze
Cislo 1793310000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248227785
Mnozstvi 36 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet péla: 12,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, Svétla zelena, Box

SC 3.81/180G

Konektor samec SC ma kolmy (vzpfimeny) smér pfipojeni
vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi (G) a verzi
se Sroubovou p¥irubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteéi

3,81 mm (0,15 palctll) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a
kédovani.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SC3.81/12/180G 3.2SN O... Verze
Cislo 1942940000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248654659
MnozZstvi 36 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet pdla: 12,

180°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

SC 3.81/90F

Konektor samec SC ma soubézny (polozeny) smér
pfipojeni vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi
(G) a verzi se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci
3,81 mm (0,15 palct) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektort. Podporuji svétlometovy displej a
nabizeji prostor pro znaceni a kdbdovani.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SC 3.81/12/90F 3.2SN OR...  Verze
Cislo 1942550000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolika, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky

pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet pola: 12, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4032248655045 kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, Oranzova, Box
MnozZstvi 30 ST
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SC-SMT 3.81/180LF Box

/

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec (SC-SMT 180LF) odolny proti vysokym

teplotam s roztec¢i 3,81 mm (0,15 palc)

e Smér pripojeni je kolmy k DPS (vzpfimeny)

e S pajeci pfirubou (LF).

¢ Baleno v krabici (BX) nebo na antistatické roli (paska na
civce, RL)

¢ Délka pinG 1,5 mm nebo 3,2 mm

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3,81 mm (0,15 palcl) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni.

Typ SC-SMT 3.81/12/180LF 1....  Verze

Cislo 1864170000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, Pajené pfiruba, Pfipojeni
objednavky pajenim pietavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet poli: 12,
GTIN (EAN) 4032248429479 180°, Pajeci kolik, délka (1): 1.5 mm, pocinované, &erna, Box

MnozZstvi 50 ST

SC-SMT 3.81/90LF Box

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec (SC-SMT 90LF) odolny proti vysokym

teplotam s rozteéi 3,81 mm (0,15 palct)

¢ Smeér pripojeni soubézny s DPS (polozeny)

* S pajeci pfirubou (LF).

* Baleno v krabici (BX) nebo na antistatické roli (paska na
civce, RL)

e Délka pini 1,5 mm nebo 3,2 mm

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3.81 mm (0,15 palctll) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni.

Typ SC-SMT 3.81/12/90LF 3.2...  Verze

Cislo 1863820000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, Pajené pfiruba, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet péla: 12,
GTIN (EAN) 4032248429059 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, éerna, Box

MnozZstvi 50 ST

SC-SMT 3.81/180LF Box

Konektor samec (SC-SMT 180LF) odolny proti vysokym

teplotdm s rozte¢i 3,81 mm (0,15 palct)

e Smér pripojeni je kolmy k DPS (vzpfimeny)

e S pajeci pfirubou (LF).

¢ Baleno v krabici (BX) nebo na antistatické roli (paska na
civce, RL)

¢ Délka pinG 1,5 mm nebo 3,2 mm

Zasuvné konektory spolec¢nosti Weidmiiller s rozteci

3,81 mm (0,15 palcl) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni.

Creation date 09.01.2026 07:52:51 MEZ

Catalogue status / Drawings

12


https://eshop.weidmueller.com/p/1864170000
https://eshop.weidmueller.com/p/1863820000

BCZ 3.81/12/90F SN BK BX

Counterpart

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ SC-SMT 3.81/12/180LF 3....  Verze
Cislo 1863410000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pajena pfiruba, Pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248428632
MnozZstvi 50 ST

pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet péla: 12,

180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SC 3.81/90F

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec SC ma soubézny (polozeny) smér
pfipojeni vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi
(G) a verzi se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteéi
3,81 mm (0,15 palctll) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor(. Podporuji svétlometovy displej a
nabizeji prostor pro znaceni a kédovani.

Typ SC 3.81/12/90F 3.2SN BK...  Verze
Cislo 1793400000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky

GTIN (EAN) 4032248228478
MnozZstvi 30 ST

pretavenim priichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet pdlu: 12, 90°, Pajeci

kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

SC 3.81/180F

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec SC ma kolmy (vzpfimeny) smér pfipojeni
vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi (G) a verzi
se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3,81 mm (0,15 palct) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a
kédovani.

Typ SC3.81/12/180F 3.2SN G...  Verze
Cislo 1793860000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolika, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky

GTIN (EAN) 4032248230983
MnozZstvi 30 ST

pfetavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Pocet pola: 12, 180°,

Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, Svétla zelena, Box
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SC 3.81/90F

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec SC ma soubézny (polozeny) smér

p

fipojeni vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi

(G) a verzi se Sroubovou pfirubou (F).

z
3

asuvné konektory spoleé¢nosti Weidmiiller s rozteci
,81 mm (0,15 palct) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor(. Podporuji svétlometovy displej a

n

abizeji prostor pro znaceni a kédovani.

Typ SC 3.81/12/90F 3.2SN GN...
Cislo 1793490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248228768
MnozZstvi 30 ST

Verze

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim

pretavenim priichozim otvorem, 3.8 1 mm, Pocet pdlu: 12, 90°, Pajeci

kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované, Svétla zelena, Box

SC 3.81/180F

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec SC ma kolmy (vzpfimeny) smér pfipojeni
vzhledem k DPS. Je k dispozici v zaviené verzi (G) a verzi
se Sroubovou pfirubou (F).

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3,81 mm (0,15 palct) jsou kompatibilni s usporadanim
standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a
kédovani.

Typ SC 3.81/12/180F 3.2SN B...
Cislo 1793770000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248230891
MnozZstvi 30 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolika
pretavenim priichozim otvorem, 3.81 mm

Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované,

, Pfiruba, PFipojeni pajenim
, Pocet pélu: 12, 180°,

, ¢erna, Box

Typ SC3.81/12/180F 3.2SN O...
Cislo 1943280000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248654314
Mnozstvi 30 ST

Verze

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pfiruba, Pfipojeni pajenim

pfetavenim prichozim otvorem, 3.81 mm, Poget pola: 12, 180°,

Péjeci kolik, délka (I): 3.2 mm, pocinované

, OranZova, Box
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