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Obrazek vyrobku

Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vyssi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z tada, Svorka pojistky, Jmenovity prirez: 2.5
mm?2, Pfipojeni s kotevni svorkou, Tmavé bézova,
Pfima montaz

Cislo objednavky 1799470000

Typ ZS12.5/QV

GTIN (EAN) 4032248280476

MnozZstvi 50 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2025-12-31T00:00:00+01:00

Alternativni vyrobek ZS12.5

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni UK
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 73 mm Hloubka (v palcich) 2.874 inch
Vyska 79.5 mm Vyska (v palcich) 3.1299 inch
Sitka 7.9 mm Sitka (v palcich) 0.311inch
Cista hmotnost 185¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C..75°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Pfipojeni taznou pruzinou, Nutna koncova deska Ano
Pojistkovéa kazeta,
s LED, pro zasuvné
propojeni, Jeden konec
bez konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1
Navod k instalaci Pfima montaz Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne
Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité napéti k sousedni svorce 400V Jmenovité DC napéti 500V
Jmenovity proud 6.3A Proud pfi maximu vodicu 6.3A
Standardy IEC 60947-7-3 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W

60947-7x

Zavaznost znecisténi 3

Pojistkové svorkovnice

Kazetova pojistka G-Si. b x 20 Drzak pojistky (drzak kazety) oto¢né
Typ napéti ukazatele AC/DC Proud 6.3 A
Displej Bez LED Provozni napéti, max. 500V

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Prarez vodicCe, pruzny plus plastova 2.5 mm?2
manzeta DIN 46228/1, dalsi pfipojeni,

max.

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni

Pfipojeni s kotevni svorkou

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3
Smér pfipojeni Sklonény / Ghlovy
Typ pfipojeni 2 Pfipojeni s kotevni svorkou

Prafez propojeni AWG, max.
Délka odizolovani
Typ ptipojeni

AWG 12
10 mm
Pfipojeni s kotevni svorkou

Pocet pfipojeni 2

Upinaci rozsah, max.

4 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm2

s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/ 1, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.13 mm?2 Prarez pripojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm?2
min.
Prifez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2

max.
Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné splétané, 0.13 mm?2
min. min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Navod k instalaci Pfima montaz
Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Standardy IEC 60947-7-3
Nosna lista TS 35
Dulezita poznamka
Informace o produktu Napéti zavisi na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

LA

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 6/2 GE Verze

Cislo 1627850000 PrisluSenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190200428

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6/3 GE Verze

Cislo 1627860000 Pfislusenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190200435

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6/4 GE Verze

Cislo 1627870000 PrisluSenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190200442

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6/24 GE Verze

Cislo 1908990000 Prislusenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535309

MnozZstvi 10 ST

Typ ZQV 6/32 GE Verze

Cislo 1733640000 PfisluSenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190994334

MnozZstvi 10 ST

Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imzZ zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
ptislusnou fadou svorkovnic Weidmiiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1627850000
https://eshop.weidmueller.com/p/1627860000
https://eshop.weidmueller.com/p/1627870000
https://eshop.weidmueller.com/p/1908990000
https://eshop.weidmueller.com/p/1733640000

Datovy list

ZSl1 2.5/QV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZAP/TW 3 Verze

Cislo 1608800000 Z fada, Prislusenstvi, Bo¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190190927

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 BL Verze

Cislo 1608810000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190190934

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GN Verze

Cislo 1683840000 Z fada, Boc¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477561

Mnozstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GR Verze

Cislo 1683870000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477592

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 OR Verze

Cislo 1608820000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190190941

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 RT Verze

Cislo 1683820000 Z fada, Boc¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477547

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 SW Verze

Cislo 1683890000 Z fada, Bocnice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477615

MnozZstvi 50 ST

Typ ZAP/TW 3 WS Verze

Cislo 1683880000 Z fada, Boc¢nice, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4008190477608
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofit
Vv propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.
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Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

ZTA 1
1609040000

4008190196851
25 ST

Verze

Prisluenstvi, Adaptér zkousecky, 9 A

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

ZTA 1/ZA
1609050000

4008190206543
25 ST

Verze

Prislusenstvi, Adaptér zkousecky, 9 A

Pojistka

Ty Simpey

’%
z%g»zolt d

~ 25002
et
"

Vseobecné objednaci udaje

Jako pfisluenstvi pro nase Siroké portfolio produkti

se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)
pro ochranu zafizeni (5x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
vlozky E 14 az E 18, jakoz i automobilové pojistky a
automatické jistice. Méfici krouzky pro drzaky pojistky
doplniuji celkové portfolio.

Typ G 20/0.10A/F Verze

Cislo 0430300000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190077174

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.20A/F Verze

Cislo 0430400000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190152383

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.25A/F Verze

Cislo 0430500000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190153991

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.50A/F Verze

Cislo 0430600000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190046835

Mnozstvi 10 ST

Typ G 20/0.63A/F Verze

Cislo 0439000000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190131210

MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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Typ G 20/1.00A/F
Cislo 0430700000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190093877
MnozZstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 1 A, G-Si. 5 x 20

Typ G 20/1.60A/F
Cislo 0430800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190031503
Mnozstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 1.6 A, G-Si. 5 x 20

Typ G 20/2.00A/F
Cislo 0430900000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190123567
MnozZstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 2 A, G-Si. 5 x 20

Typ G 20/2.50A/F
Cislo 0431000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190085513
MnozZstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 2.6 A, G-Si. 5 x 20

Typ G 20/3.15A/F
Cislo 0431100000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190012977
MnozZstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 3.15 A, G-Si. 5 x 20

Typ G 20/4.00A/F
Cislo 0431200000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190022983
MnozZstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 4 A, G-Si. 5 x 20

Typ G 20/5.00A/F
Cislo 0431300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190185381
MnozZstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 5 A, G-Si. 5 x 20

Typ G 20/6.30A/F
Cislo 0431400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086053
MnozZstvi 10 ST

Verze

Miniaturni pojistka,

mzikovy, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
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Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044
objednavky Weidmueller, Bila
GTIN (EAN) 4008190397111

MnozZstvi 1000 ST

Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

STR prihledné prouzky

Vseobecné objednaci udaje

Typ STR 7 F.SCHT 7 Verze
Cislo 0515300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190182175
Mnozstvi 20 ST

Oznadeni svorek, Ochranny kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentni

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
,,,,,,,,,j‘ Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
= s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
\ étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
J‘ plotteru.
: * | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
| . étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/15 MC NE WS Verze
Cislo 1854090000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 15 mm, Rozte¢ v mm (P): 15.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248390694
MnozZstvi 240 ST

Typ WS 10/5 M MC NE WS Verze
Cislo 1792000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248223862
MnozZstvi 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Verze
Cislo 1635000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190261948
Mnozstvi 720 ST

ZGB pantové skupinové drzaky

ZGB 15 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muZe pojmout znac¢ky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci Stitky ESO 15.

ZGB 30 je otoény drzak $titkd. Tento drzak na znacky
muze pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci $titky ESO 7.

Zasouvaci §titky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
LPrislusenstvi”.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZGB 15 Verze
Cislo 1636530000 Oznadeni svorek, Oznaceni svorek, 15 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190297053
MnoZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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Typ ZGB 30 Verze
Cislo 1611930000 Oznadeni svorek, Oznaceni svorek, 32 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190002251
MnozZstvi 20 ST

Typ ZGB 30/3.5 Verze
Cislo 1778290000 Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 32 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.560
objednavky Bila

GTIN (EAN) 4032248161065
Mnozstvi 20 ST

Prazdné
— — Stitky ZS v osvédéeném formatu Multicard byly specialné

T navrzeny pro pouziti s fadou Z. Maiji velkou plochu pro
tisk. Pantovy mechanismus navic umoziuje pristup k

"uuuAuﬁmuLLL propojkdm bez demontaze. Rychla instalace je zajiSténa
tim, Ze jednotlivé Stitky jsou pfipnuty v pascich. Jednotlivé

TITETTaTg . Stitky jsou snadno oddélitelné.

L « Plocha odklopného 3titku

7777777777777 . I:ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

| oL * Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ZS 10/5 MC NE WS Verze
Cislo 1610000000 ZS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190263171
MnoZstvi 480 ST

Typ ZS 12/6 MC NE WS Verze
Cislo 1610020000 ZS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190444600
MnozZstvi 400 ST

Typ ZS 15/5 MC NE WS Verze
Cislo 1646630000 ZS, Oznadeni svorek, 15 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190401214
MnozZstvi 480 ST
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Datovy list

ZSl1 2.5/QV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ ZAP TNHE/ZSI2.5 Verze

Cislo 1610840000 Z fada, Bo¢nice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190263379

MnozZstvi 25 ST

Drzak stitku znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
v8ech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusSném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze

Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231

Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze

Cislo 1805520000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248

MnoZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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Datovy list

ZSl1 2.5/QV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ ZST 1 Verze
Cislo 1269070000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118094091
MnozZstvi 25 ST

Prislusenstvi, Drzak pfislusenstvi

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896350
MnoZstvi 1ST

Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,

Datum vytvoreni 03.03.2026 11:43:24 MEZ
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