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Obrázek výrobku

  

Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže stan-
dardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky
lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech
standardních označovacích kanálů modulárních svorkov-
nic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete
v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Příslušenství, Držák štítku značení
Číslo objednávky 1805520000
Typ BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN) 4032248270248
Množství 100 items
 

 

Datum vytvoření 02.12.2025 02:53:17 MEZ
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 11.7 mm Hloubka (v palcích) 0.4606 inch
Výška 7.55 mm Výška (v palcích) 0.2972 inch
Šířka 5.07 mm Šířka (v palcích) 0.1996 inch
Čistá hmotnost 0.22 g
 

Teploty
 
Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C…40 °C
Provozní teplota -40 °C...100 °C Trvalá provozní teplota, min. -40 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Obecné údaje
 
Verze Pro svorky Šířka 5.07 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2 Rozsah provozní teploty, max. 100 °C
Rozsah provozní teploty, min. -40 °C Barevný Tmavě béžová
Základní materiál Polyamid 66
 

Označení konektorů
 
Rozteč v mm (P) 5.00 mm
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-14-11-92 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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