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Prichytka SlimFix spojuje dvé vyhody: unikatni mecha- Vgeobecné objednaci udaje
nismus zavirani nabizi spolehlivost zaviené znacky s jed-
noduchosti instalace oteviené znacky. Mechanismus pfi- Verze SlimFix Clip, Oznageni vodi&d a kabeld, 1.5 - 2.5
chytky umozriuje rychlou a pohodinou instalaci znacky i mm, 21 x 5.8 mm, Cervena
. . e , islo objednavk 18132
i po zapojeni vodige. Pfichytky SlimFix jsou vhodné pro Cislo objednavky 813200000
. I - , Typ SFC 0/21 MC NE RT
vodice a kabely s vnéjsim prumérem do 5 mm. Velka plo- G (EAN) 2032248296941
cha na znaceni - az 30 mm - umoznuje pouziti dlouhych Mnozstvi 200 items

znakovych Fetézcl. Tento mategial neobsahuje halogeny a
odpovida tfidé hoflavosti V2.

Vyhody:

* Material neobsahuje halogeny

* Tfida hoflavosti V2

¢ Rychla instalace bez naradi

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

* K dispozici ve vySkach 12 mm, 21 mm a 30 mm
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 7 mm Hloubka (v palcich) 0.2756 inch
Vyska 21 mm Vyska (v palcich) 0.8268 inch
Sitka 5.8 mm Sitka (v palcich) 0.2283 inch
Cista hmotnost 0.34¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.004 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 2

Typ tisku prazdny

Sitka 5.8 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Cervena

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Velikost pole na oznaceni 21x4.1T mm

Doporuc¢ené odvétvi Stroje

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. T mm?2
Prarez vodice, min. 0.5 mm?2 Vnéjsi pram. vodice, max. 2.5 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 1.5 mm Vnéjsi pram. vodice 1.5-2.5mm
Prlrez pripojeného vodice 0.5-1 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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