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Obrazek vyrobku

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 péli a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. Pfizptisobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Zasuvny konektor, Tmavé bézova, Pfiméa
montaz

Cislo objednavky 1815450000

Typ ZP 2.5/1AN/3

GTIN (EAN) 4032248370269

Mnozstvi 25 items

\/noupum

Datum vytvoreni 21.03.2026 09:25:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1815450000
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Osvédcéeni
Schvaleni g,
oMY E U R

c us G us -
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 41 mm Hloubka (v palcich) 1.6142 inch
Vyska 16 mm Vyska (v palcich) 0.6299 inch
Sitka 15.3 mm Sitka (v palcich) 0.6024 inch
Cista hmotnost 9.92¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -50°C..76°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Zasuvny konektor, Nutna koncova deska Ne

Pfipojeni taZznou pruZinou
Pocet potencial 3 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bod( na Uroven 1 Urovné propojené internd Ne
PE pfipojeni Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Velikost napéti C (cCSAus) 300V Velikost proudu D (cCSAus) 5A
Prafez vodi¢e min. (cCSAusX) 26 AWG Velikost proudu C (cCSAus) 20 A
Cislo osvéd&eni (cCSAus) 154685-1460993 Prifez vodice max. (cCSAusX) 12 AWG
Velikost napéti D (cCSAus) 600V
Dalsi technicka data
Oteviené strany zareno Navod k instalaci Pfima montaz
Typ montaze Zapojeno
Data hodnoceni
Jmenovity prirez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité napéti k sousedni svorce 500V Max. napéti opéry svodek a systém s 690V

moznosti zapojeni

Datum vytvoreni 21.03.2026 09:25:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Datovy list

ZP 2.5/1AN/3

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 24 A
Proud pfi maximu vodi¢ 24 A Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1

Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV

Jmenovité napéti k sousedni svorce pfi 6 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W

impulzu 60947-7-x

Zavaznost znedisténi 3

UL data hodnoceni

Prifez vodiCe propojeni z vyroby max. 12 AWG Velikost napéti D (cURus) 600V

(cURus)

C. osvédéeni (cURus) E60693 Prarez vodiCe propojeni v terénu min. 26 AWG

(cURus)

Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG Velikost napéti C (cURus) 300V

(cURus)

Velikost proudu C (cURus) 20A Velikost proudu D (cURus) 5A

Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 12 AWG

(cURus)

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pripojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A2

Prafez propojeni AWG, max. AWG 26

Smér pfipojeni vrchol

Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni Zasuvné pripojeni Plug-in

Pocet pripojeni 3

Upinaci rozsah, max. 4 mm?

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2

Velikost noze 0,6 x 3,6 mm

Prirez propojeni AWG, min. AWG 12

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prifez pfipojeni vodiGe, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prarez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2

max.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.13 mm2

min.

Prifez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2

Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2

max.

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 0.13 mm?2

min.

Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Prlrez pfipojeni vodice jmen. 0.5 mm?2

s plastovou objimkou DIN 46228/4 Prafez pfipojeni vodice jmen. 0.75 mm?
Priifez pfipojeni vodice jmen. 1T mm?2
Prafez pfipojeni vodice jmen. 1.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodice jmen. 2.5 mm?

Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Prifez pfipojeni vodice jmen. 0.5 mm?2

bez plastové objimky DIN 46228/1 Priifez pfipojeni vodice jmen. 0.75 mm?
Prafez pfipojeni vodice jmen. 1T mm?2
Prafez pfipojeni vodice jmen. 1.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodice jmen. 2.5 mm?2

Datum vytvoreni 21.03.2026 09:25:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

ZP 2.5/1AN/3

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné
Pocet pola 3 Prarez propojeni AWG, max. AWG 26
Navod k instalaci Pfima montaz Prafez propojeni AWG, min. AWG 12
Standardy V souladu s normou IEC

60947-7-1
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ ZTA ZT2.5 Verze
Cislo 1827080000 Prislusenstvi, Adaptér zkousecky, 17.5 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248411276
MnozZstvi 25 ST

Typ ZTA ZT2.5/ZA Verze
Cislo 1847600000 PfisluSenstvi, Adaptér zkouSecky, 17.5 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248412679
MnozZstvi 25 ST

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovék s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
Mnozstvi 1ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 09:25:06 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 MC NE BL Verze
Cislo 1609801693
objednavky Weidmueller, Modra
GTIN (EAN) 4008190397166

MnozZstvi 1000 ST

Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

STR prihledné prouzky

Vseobecné objednaci udaje

Typ STR 7 F.SCHT 7 Verze
Cislo 0515300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190182175
Mnozstvi 20 ST

Oznadeni svorek, Ochranny kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentni
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Prazdné
77777777 — Stitky ZS v osvéddeném formatu Multicard byly specialné
[ navrzeny pro pouziti s fadou Z. Maiji velkou plochu pro
tisk. Pantovy mechanismus navic umoznuje pristup k
"uuug;p*uLLL propojkdm bez demontaze. Rychla instalace je zajiSténa
tim, Ze jednotlivé Stitky jsou pFipnuty v pascich. Jednotlivé
(T Stitky jsou snadno oddélitelné.
e * Plocha odklopného §titku
777777777 —— * Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
andnoiona « Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard

Vseobecné objednaci udaje

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ZS 10/5 MC NE WS Verze

Cislo 1610000000 ZS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190263171

MnozZstvi 480 ST

Typ WS 10/5 M MC NE WS Verze

Cislo 1792000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248223862

MnozZstvi 720 ST

Drzak stitku znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich zna&ek s rozte&i 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a lze je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze

Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231

Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze

Cislo 1805520000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248

MnozZstvi 100 ST
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