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Modul vysokého napéti CM je dvojity a zabira dva sloty
v modulovém rdmu ConCept. Drat je pfipevnén Sroubo-
vym pfipojenim. Modul Ize pouzit jednodu$e, jako dvou-
poélovy napéjeci modul, nebo jako kombinace jednopé-
lového napéjeciho modulu a jednopdélového PE modulu.
Moduly maiji integrovanou pomticku k uvolnéni. Zadné
dal$i nastroje pro odebrani nejsou potrebné.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, HDC vlozka, ConCept modul
Cislo objednavky 1828380000

Typ HDC CM 2 MS

GTIN (EAN) 4032248334100

Mnozstvi 5 items

Datum vytvoreni 14.03.2026 02:34:22 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch

Vyska 47.8 mm Vyska (v palcich) 1.8819 inch

Sitka 22.8 mm Sitka (v palcich) 0.8976 inch

Cista hmotnost 44 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept Pneumaticky modul

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna

Rozméry

Sitka 22.8 mm Celkova délka zakladny 34 mm

Vyska konektoru samce 47.8 mm

Vseobecné udaje

Pocet polu 2 Utahovaci moment 1.2 Nm

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Objemovy odpor <1 mQ Barevny cerna

Odpor izolace 1012 Q Izolaéni material Polyamid s optickymi
vladkny

Typ Zastrcka Kategorie rdzového napéti 1]

Zavaznost znecisténi 3 Zakladni material Polyamid, vyztuzeny

skelnymi vlakny

Rada ConCept modul Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 1000V
Jmenovité razové napéti (DIN EN 8 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) 82 A
61984)
Neobsahuje halogeny false Nizka koufivost podle DIN EN 45545-2 Ano
Pripojeni datové, uzemnéni
Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni pres

rdm modulu
Verze
Prafez propojeni AWG, max. AWG 4 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 16 mm
Typ pripojeni Sroubové pfipojeni Objemovy odpor <1 mQ
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Prafez propojeni AWG, min. AWG 8 Prafez vodice, max. 25 mm?2

Prafez vodice, min. 10 mm?2 Zakladni material Polyamid, vyztuzeny
skelnymi vlakny

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05

ECLASS 15.0 27-44-02-05
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