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Nova uzka rada M8 od spole¢nosti Weidmiiller. Tato pro-

duktova fada se vyznacuje moznosti oznaceni v§ech pfri-

pojovacich mist. | 4-cestny rozvadéc¢ s 8-pdlovym M 12

ma dostatecné velkou plochu na oznaéeni vSech pfipojo-

vacich mist M8. Navic je tento rozvadéc¢ kratSi nez bézné

konstrukce M8.

* Velmi Uzky, kratky a plochy rozvadé¢ M8.

¢ Tato fada je dodavana s 4 az 12 pfipojovacimi misty
M8, 3 nebo 4 poly.

* K dispozici na pozadani jsou také hybridni varianty M8.

* M8 vedeni je vybaveno priénymi otvory.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pevna kabelova verze, M8, 30V, , LED: Ano, Inici-
acni prvek LED: Ano, Typ kabelaze: PNP, 5 m

Cislo objednavky 1828620000

Typ SAI-08L-VPFC-4A-MO8L-PNP-05U06

GTIN (EAN) 4032248335169

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 09.12.2025 10:52:30 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 18.2 mm Hloubka (v palcich) 0.7165 inch
Vyska 144 mm Vyska (v palcich) 5.6693 inch
Sitka 24 mm Sitka (v palcich) 0.9449 inch
Cista hmotnost 645 g

Teploty

Provozni teplota -25-80°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o p¥ipojeni

Délka odizolovani plasté 100 mm Vystup rozvadéce

Pevna kabelova verze

Elektrické udaje

Jmenovité napéti, min. M0V Jmenovité napéti, max. 30V

Zkusebni napéti 1kV Max. proudova kapacita na slot 2A

Celkem proud 6 A Proud na signal TA

K dispozici elektrické izolace Ne Odpor izolace 109 Q

Technické udaje kabelu

Pocet pola 4 Barva oplasténi cerna

Vnéjsi pramér 8.5 mm Stinény Ne

Halogen Ne Polomér ohybu, min., pohyblivy 10 *pramér

Cykly ohybu 2 mil. Prafez vodice (tisk/online) 16 x0,34 mm2+ 2 x
0,75 mm?2

Material plasté PUR Délka kabelu 5m

Vhodné pro nosice kabell Ano

Vseobecné technické udaje

Stupen kryti IP68 Pocet polu 4

Pocet soketd kontaktl 8 PFipojovaci zavit M8

Zavaznost znedcisténi 3 Chovani pfi pozaru V-0

LED Ano Iniciaéni prvek LED Ano

Barva LED pro indikaci provozu zelend Barva LED pro I/0 funkce Zluta

Datum vytvoreni 09.12.2025 10:52:30 MEZ
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Udaje o materialu

Material O-krouzku FKM Hlavni material krytu PBT

Material rozvadéce Plast Barva krytu Cerna (podobna odstinu
RAL 9005)

Sroubova patice CuZn, poniklované Material kontaktu CuZn

Povrch kontaktu Pozlacené Nosny material kontaktu PBT (UL 94 VO)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002585 ETIM 9.0 EC002585

ETIM 10.0 EC002585 ECLASS 14.0 27-44-01-08

ECLASS 15.0 27-44-01-08
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Rozmérovy vykres

Propojeni
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Screwty® nastroj na kabelové priichodky s funkci utahovaciho momentu

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
v8ech béznych kabeld snimaca a akénich ¢lend. | téZzko
pFistupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy ota¢ivy moment utdhne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejcti (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplsobitelné
konektory samce a samice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY SET -DM Verze
Cislo 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436859
MnozZstvi 1ST

M8

Ochranna vika chrani nepfifazené pripojovaci body pred
vneéjsimi vlivy.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAI-SK M8 Verze
Cislo 1802760000 Montazni sestavy chranénych komponent, Ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248257379
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.12.2025 10:52:30 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller

pouZivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporucujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.

¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti

* Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zdkaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ MFF 10/6 MC NE WS
Cislo 1856780000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248400881

MnozZstvi 600 ST

MultiFit, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Festo,
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