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Spolec¢nost Weidmiiller poskytuje ventilové konektory
jako pripojovaci vedeni s konektorem M8/M12 na jed-
nom konci a s druhym koncem bez konektoru. Stav
ventilového konektoru se zobrazuje pomoci LED diody.
VSechny ventilové konektory maji ochranny obvod. Pro-
duktova fada spole¢nosti Weidmller zahrnuje ventilové
konektory typu A, B a C podle DIN a primyslovych stan-
dard(. P¥i zaSroubovani je splnén stupen kryti IP 67. Roz-
hodujicim faktorem je také smér vystupu, proto spole¢-
nost Weidmiiller nabizi rizna provedeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kabel ventilu (sestaveny), Jeden konec bez konek-
toru - zasuvka ventilu, DIN design C (8 mm), Délka
kabelu: 5 m, PUR, ¢erna

Cislo objednavky 1845200500

Typ SAIL-VSCD-5.0U(0.5)
GTIN (EAN) 4032248358892
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 31.03.2026 09:46:41 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1845200500
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Osvédcéeni

Schvaleni UK
ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 143.44 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu bm Barva oplasténi cerna
Vhodné pro nosice kabell Ano Prifez jadra 0.5 mm2
Stinény Ne Halogen Ne
Material plasté PUR Teplotni rozpéti, stacionarni -50...80 °C
Teplotni rozpéti, pohyblivé -25..80°C Pocet polu 3
Vnéjsi pramér 46 mm=0.2 mm
Vseobecné technické udaje
Kédovani DIN design C (8 mm) Pfipojovaci zavit Ruzné
Povrch kontaktu pocinované LED Ano
Verze Jeden konec bez Material kontaktu CuZn
konektoru - zasuvka
ventilu
Jmenovité napéti 24V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti

IP67, pfiSroubované

Vsechny zastréky ventill jsou usazeny
ochrannymi obvody

Supresorova dioda

Rozsah teplot krytu -25..+80 °C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-12
ECLASS 15.0 27-06-03-12
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Rozmérovy vykres
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