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Obrazek vyrobku

V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabel. K uspokojeni t&chto pozadavk( nabizi spole¢nost
Weidmdiller Sirokou fadu zasuvnych konektord pro viastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pfipojeni, které jsou velmi pevné a
idealni napftiklad pro strojirenstvi. Zasuvny konektor M 12
nabizi vybér 4 riznych systému pfipojeni.

IDC se instaluje jednoduSe a rychle diky moZnosti pfipo-
jeni vodice pfimo do svérného bodu bez nutnosti krimpo-
vani nebo odizolovani. Také nabizi vynikajici funkéni bez-
pecnost.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor pfipojitelny v terénu, M 12
Cislo objednavky 1852740000

Typ SAISGI-P-4A-5.5/8-M12

GTIN (EAN) 4032248386864

Mnozstvi 1 items
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Technické udaje
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Praimér 20.5 mm Cista hmotnost 3449
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4
Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory
Pocet pola 4 Kédovani A-kédovani
Povrch kontaktu pocinované LED Ne
Typ pfipojeni Pfipojeni s odstranénim Hlavni material krytu CuZn

izolace
Odpor izolace 108 Q Prameér kabelu, max. 8 mm
Primér kabelu, min. 5.6 mm Material kontaktu Slitina médi
Prafez vodice, max. 0.75 mm?2 Prafez vodice, min. 0.34 mm?2
Jmenovité napéti 50V Jmenovity proud 6 A
Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani 250
Zavaznost znecisténi 3 Druh kontaktu Konektor samec
Pfipojeni stinéni Ne Material krouzku se zavitem Tlakové lity zinek
Rozsah teplot krytu -25..+85 °C
Obecné informace
Pocet polu 4 Pfipojeni 1 M12
Pfipojeni 2 IDC Popis vyrobku SAIS /B IDC (0,75)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Hlavni material krytu CuZn
Pfipojovaci zavit M12 Material kontaktu Slitina médi
Povrch kontaktu pocinované Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.34 mm2

min.

Prifez pfipojeni vodiCe, jemné lanény  0.75 mm?2 Stupen kryti IP67
vicevodi¢ovy, max.
Cykly zapojovani 250
Standardy
Standardni konektor IEC61076-2-101
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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