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K pfipojeni na strané zafizeni kabelaZze snimac( / akénich
¢len je zapotiebi riznych vestavénych konektorud. Jsou k
dispozici ve verzich M12, M8 a Mb.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vestavéné zastrcky, M12, Zasuvka, rovna, Mon-
tazni zavit: M 16 x 1,5, PoCet pdlu: 4, Délka
vldkna / kabelu: 0.5 m, Pfedni montaz

Cislo objednavky 1861120000

Typ SAIE-M12B-4-0.5U-M 16
GTIN (EAN) 4032248419166
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 22.03.2026 11:29:32 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1861120000
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Osvédcéeni

Schvaleni
[H us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E307231
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 248¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické specifikace kabelu

PE funkce Ne Prifez jadra 0.34 mm?2
Priifez vodice (tisk/online) 0,34 (4 a 5 kontakt()/ Délka vlakna / kabelu 0.5m

0,25 (8 kontaktt)
Barevné kédovani hnéda, bilad, modra, c¢erna Pocet polu 4
Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory
Pocet pola 4 Kédovani A-kédovani
Povrch kontaktu Pozlacené Hlavni material krytu Tlakové lity zinek
Jmenovité napéti 260V Jmenovity proud 4 A
Stupen kryti IP67, pfiSroubované Cykly zapojovani =100
Jmenovity proud 4A(4abpodll)/2A(8 Rozsah teplot krytu -30..+90 °C

pola)/ 1,5 A (12 pola)

Standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-101

Obecné udaje

Pocet pola 4
Kédovani A-kédovani
P¥ipojovaci zavit M12
Povrch kontaktu Pozlacené
Utahovaci moment 1T Nm
Prafez jadra 0.34 mm?2

Hlavni material krytu
Typ montaze

Tlakove lity zinek
Pfedni montaz

Jmenovité napéti 250V

Jmenovity proud 4A

Stupen kryti IP67, pfiSroubované
Cykly zapojovani =100

Zakladni material PVC

Datum vytvoreni 22.03.2026 11:29:32 MEZ
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Jmenovité napéti

250V (4-pole)/ 60 V (b-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)

Jmenovity proud

4 A(4abpoll)/ 2 A(8pdla)/ 1,5 A(12 pdla)

Prafez vodice (tisk/online)

0,34 (4 a 5 kontaktu)/ 0,25 (8 kontakt()

Pfipojeni 1 M12

Pfipojeni 2 Flying wires

Délka vladkna / kabelu 0.5 m

Montazni zavit M16x 1,5

Rozpéti utahovaciho momentu instalace 2 Nm

Utahovaci moment instalace max.

Rozsah teplot krytu -30...+490 °C

Vnéjsi pram. vodice -

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03

Datum vytvoreni 22.03.2026 11:29:32 MEZ
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Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M16 MS Verze
Cislo 1736990000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956462
MnozZstvi 100 ST

SKMU MS (mosazné pojistnad matice), Pojistnd matice, M 16, 2.8 mm,
Mosaz poniklovana

Datum vytvoreni 22.03.2026 11:29:32 MEZ
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