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Kromé kabelovych prichodek pro nejriznéjsi pouziti je
portfolio produktd doplnéno o zaslepky, prvky na vyrov-
nani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfisluSenstvi, jako jsou
pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a uzem-
novaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze DAE (ventila¢ni prvek), Kompenzacni prvek, rovny,
M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6

Cislo objednavky 1868560000

Typ DAE M12 PA SHORT

GTIN (EAN) 4032248440412

Mnoizstvi 10 items

Creation date 07.01.2026 07:46:40 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 7.6 mm Vyska (v palcich) 0.2992 inch

Délka 13.4 mm Délka (v palcich) 0.5276 inch

Tloustka stény, min. 0.5 mm Tloustka stény, max. 6 mm

Cista hmotnost 199

Teploty

Provozni teplota -40 °C...105 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Proud vzduchu 0,8 I/min pfi 0,1 barech Tésnici O-krouzek NBR

AP, do 7,6 |/min pfi 1 baru
AP

Stupen kryti s GWDR IP66, IP68, IP69K Silikon Ne

Pfivod vody > 1,6 bart Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 105 °C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Stoupani zavitu 1.5 mm Halogen Ne

AF velikost 1 17 mm Stupen kryti IP66, IP68 (1 m / 60 min),
IP69K

Kabelova priichodka metrické Zakladni material Polyamid 6

Vnéjsi zavit M 12 Délka zavitu 6 mm

Vniténi primér D2 12.00 mm Utahovaci moment pfipojovaciho 0.60 Nm

adaptéru, max.

Utahovaci moment pfipojovaciho 0.40 Nm Pokyny k instalaci Viz nadvod k instalaci

adaptéru, min.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000814 ETIM 9.0 EC000814

ETIM 10.0 EC000814 ECLASS 14.0 27-18-28-17

ECLASS 15.0 27-18-28-17
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