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Podobné ilustraci

Znacky na vodice CLI C se pouzivaji u nepfipojenych

vodic¢. K dispozici jsou ¢tyfi rizné velikosti pro vodice

o priméru od 0,5 mm do max. 70 mma2. Stitky jsou uz

nati$téné a pripravené k pouziti. Individualni znaceni je

mozné kombinovanim jednotlivych znacek.

* Zaviené znacky, spolehlivé a pro instalaci na nepfipoje-
nych kabelech

¢ Specialni pruzny profil zarucuje Sirokou skalu moznosti
pouziti

* Rychlé a snadné pfipevnéni - s minimalnim asilim

¢ Odpovidajici prisluSenstvi usnadnuje znaceni

* Trvalé, vysoce kvalitni znaceni

¢ VVysoky kontrast pro optimalni Citelnost

Vseobecné objednaci udaje

Verze CableLine, Oznaceni vodica a kabel(, 1.3 - 3 mm,
3 x 3.4 mm, Bila

Cislo objednavky 1869821520

Typ CLI C 02-3 WS/SW 6 CD

GTIN (EAN) 4032248446407

MnoZstvi 500 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 3.5 mm Hloubka (v palcich) 0.1378 inch
Vyska 3 mm Vyska (v palcich) 0.1181 inch
Sitka 3.4 mm Sitka (v palcich) 0.1339 inch
Cista hmotnost 0.04¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 9

Orientace tisku vodorovny

Typ tisku Standardné

Metoda tisku horka razba

Verze CD

Sitka 3.4 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Rozsah provozni teploty, max. 80 °C

Rozsah provozni teploty, min. -30°C

Barevny Bila

Halogen Ano

Zakladni material PVC, mékké, bez kadmia

Barva tisku cerna

Tisténé znaky Cisla

Pocet znacek v baleni Forma napajeni Civka

Doporucena odvétvi Proces, Stroje

Pocet znacek na kombinaci 1 Reel = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Vytisk 6

Oznaceni vodiéa a kabela

Halogen Ano Prafez vodice, max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, min. 0.2 mm?2 Vnéjsi pram. vodice, max. 3 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 1.3 mm Vnéjsi pram. vodice 1.3-3 mm
Prafez pfipojeného vodice 0.2-1.5 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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