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RoHS

Vnm-um

V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabel. K uspokojeni t&chto pozadavk( nabizi spole¢nost
Weidmdiller Sirokou fadu zasuvnych konektord pro viastni
montaz.

Nastavitelné ventilové konektory se bézné pouzivaji v ice-
lovém strojirenstvi. Tyto konektory se pouzivaji k pfipo-
jeni elektromagnetickych ventil(i. Ventilové konektory jsou
k dispozici ve vSech standardnich konstrukénich typech.
Tato fada obsahuje konstrukce typu A, B pramyslovy, B
podle DIN, C pramyslovy a C podle DIN. Tyto ventilové
konektory jsou k dispozici ve verzich se 3 a 4 pdly bez
kabel(l. Soucasti je ploché tésnéni, které zajistuje stupen
kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Ventilovy zasuvny konektor (sestavitelny na pra-
covisti), PoCet pdlu: 3, Primyslovy design C (9,4
mm), Bez elektrického zapojeni, 250 V, 0.25...0.75

mm?2
Cislo objednavky 1873200000
Typ SAIB-VSC-3P/250/7-OB
GTIN (EAN) 4032248495429
MnozZstvi 1 items
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Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost

139

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Vyhovuijici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 3 Kédovani Primyslovy design C (9,4
mm)

Povrch kontaktu CuSn LED Ne

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Hlavni material krytu PA 6 GF

Odpor izolace 108 Q Pramér kabelu, max. 6 mm

Pramér kabelu, min. 4.5 mm Material kontaktu CuZn

Prafez vodice, max. 0.75 mm?2 Prafez vodice, min. 0.25 mm?2

Jmenovité napéti 250V Jmenovity proud 6A

Stupen kryti IP 65, pfisSroubované Cykly zapojovani <50

Zavaznost znedcisténi 3 Kabelova priichodka PG 7

Pfipojeni stinéni Ne Vsechny zastrcky ventill jsou usazeny  Bez elektrického zapojeni
ochrannymi obvody

Rozsah teplot krytu -25 a7z +90 °C Prafez pripojeni max. 0.75 mm?2

Prafez pfipojeni min. 0.25 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003623 ETIM 9.0 EC003623

ETIM 10.0 EC003623 ECLASS 14.0 27-44-01-05

ECLASS 15.0 27-44-01-05
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